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Liebert CXTS

Vertiv™ Liebert®

GXT5 Lityum Iyon KGK
1000 - 3000 VA 230 V

Kabin/Kule

Akilli ve Verimli Cift Cevrim Cevrimici
KGK En Yuksek Duzeyde Guc
Koruma Sunar

Lithium-ion
Batteries



Vertiv™ Liebert GXT5 Lityum Iyon KGK | 1000 - 3000 VA 230 V KGK

Vertiv™ Liebert GXT5 Lityum Iyon KGK, is acisindan kritik

BT uygulamalarimiz i¢in en yiiksek diizeyde gii¢c koruma
saglar.

Yiiksek Performansh Cevrimici Glic Koruma

Vertiv GXT5 Lityum lyon cift cevrim cevrimici KGK, beklenmeyen bir glic kaybi veya

benzeri gordlmemis bir glic dalgalanmasi durumunda is acisindan kritik uygulamalarinizin

korunmasini saglayan is agi donanimlari ve sunucular gibi is acisindan kritik BT
ekipmanlari icin hem en Ust dlzeyde guc kosullandirma hem de akl yedekleme saglar.

Vertiv GXT5 Lityum lyon KGK, cok cesitli glic dalgalanmalarina karsi koruma saglar ve
guc kaybi tespit edildiginde otomatik olarak akl yedegine gecer. 0,9 veya daha iyi ¢ikis
gucu faktora (Power Factor, PF) ve aklde calismaya sifir transfer suresi ile en kritik
varliklarinizin korunmasini saglayabilirsiniz.

Sunlara Karsi Koruma Saglar:

Kesintiler Kisa siireli ~ Dalgalanmalar Ani Gecici gerilim Dusiik Asiri
distsler yikselmeler  degisiklikleri Gerilim Gerilim

Vertiv Liebert GXT5 Lityum lyon KGK'nin kabin/kule dénustarilebilir tasarimi, zemin
alaninin cok degerli oldugu Edge veya dagitiimis BT uygulamalari icin idealdir. Bu,
sinirli yerinde teknik kaynaklara sahip uzak konumlar icin ideal olan gercek bir az
bakim gerektiren, ayarla ve unut cézUmudur.

Vertiv Liebert GXT5 Lityum iyon’a Genel Bakis

* Kabin/kule dénusturalebilir form faktérande 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA
ve 3000 VA KGK'ler

* Standart 5 yillik garanti, yatinminizin potansiyel olarak maliyetli ekipman arizalarina
karsi korundugunu bilmenin rahathdini saglar

* Daha az aku degisimi ve 10 yila kadar kullanim émrU ile KGK'nin kullanim émra
boyunca en dustk toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde edin

* Calisirken degistirilebilir, kullanici tarafindan degistirilebilir akuler, bagl ekipmanlara
giden gucu kesintiye ugratmadan akdleri kolayca degistirmenizi saglayarak KGK'nin
kullanim 6mrinU uzatir

¢ Dahili akuler, beklenmeyen bir glic kaybi sirasinda kritik ekipmanlari korumak icin
sektor lideri calisma sUresi (tam yUkte 14 dakikaya kadar) sunar

* Lityum iyon aku teknolojisi, VRLA akiilere kiyasla yiiksek sicaklik ortamlarinda
daha iyi performans sunar, 10 kata kadar daha fazla desarj dongusuna destekler
ve daha hizli sarj sureleri saglar.

Neden Lityum iyon

Teknolojisini secmelisiniz?

DAHA UZUN KULLANIM OMRU

up to
3x
VRLA LIB

EN DUSUK TOPLAM SAHIP
OLMA MALIYETI

A

DAHA KUCUK VE DAHA HAFiF

VRLA
LIB

DAHA UZUN CALISMA SURESI

'l
(:
S

CEVRE DOSTU

HIZLI AKU SARJI

RoHS

2002/95/EC




Ekipman kurulumunu basitlestirmek
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Lityum Iyon teknolojisi, kursun asit akiilerin émriiniin 3 katina kadar beklenen bir 6miir
sunar ve toplam sahip olma maliyetini (TCO) neredeyse yariya diistiriir

Lityum iyon, VRLA’dan daha iyi performans gésterir...

Akii Ozelligi VRLA Akii Lityum iyon Akii Lityum iyon Faydasi
Standart aki 6mri 3-5yil 8-10 yil 3 kata kadar daha uzun émir

Tipik cevrim 6mr 200-260 2000 10 kata kadar daha fazla desarj/sarj cevrimi
Ak sarj siiresi (%90'da) 3-6 saat <2 saat Hizli kurtarma suresi, birden fazla kesinti

durumunda kritik BT ekipmanlarinizi korur

%45 daha hafif olmasi sayesinde kiictk alanlar

Akl agirhg 10,9 kg 59 kg ve duvara monte kabinler icin idealdir

Garanti 2 veya 3 yil 5 yil Avyarlayip unutmaniz icin endisesiz calisma

Kurulumunuzun maliyet tasarruflarini hesaplamak icin vertiv.com -> Urtinler ve Servisler -> KGK -> GXT5 Lithium -> Modeller adresindeki Toplam Sahip Olma
Maliyeti (TCO) hesaplayicisini ziyaret edin.

Vertiv ile Toplam Altyapi Coziimiintizii Olusturun

Cesitli ortamlarda ve sayisiz uygulamada basarisi kanitlanmis, uzman tasarimh

BT altyapi coziimlerini kesfedin.

Vertiv™ Geist™ Rack PDU

Cikis seviyesindeki uzaktan izleme ve yonetim

ile guvenilir gic dagitimi, en yuksek dizeyde glc
gbrundrlagu ve kontrolU saglar.

Vertiv™ VR Rack Kablo ve Hava Akisi Yonetimi
Birlikte verilen aksesuarlar,
ekipmanlarinizi serin tutmak icin
uygun kablo yénetimi ve hava

akimi saglar.

icin tasarlanmis bagimsiz 42U
sunucu kabini ve 6 cm’lik ilave
kullanilabilir derinlik saglar.

Yazilim ve BT Yénetimi
Maliyetli kesinti surelerine neden
olabilecek kapsam disi kosullar
konusunda uyarildidinizdan emin
olmak icin tum sistemi yerel olarak

Vertiv™ VRC veya uzaktan izleyin.

Olceklenebilir kapasiteye sahip
6zel yuksek verimli kabine
monte sodutma sistemi ile

kritik BT ekipmanlarini
serin tutun.

Vertiv™ Liebert GXT5
Lityum iyon KGK

Guc kaybi veya asiri glc
dalgalanmalari durumunda kritik
is ekipmanlarini koruyun.

Vertiv'in hepsi bir arada altyapi ¢c6zimUunu yapilandirmaniza nasil yardimcti olabilecegini 6grenmek icin Vertiv.com adresini
ziyaret edin veya Vertiv Satis Temsilcisi ile iletisime gecin.


https://www.vertiv.com/en-us/support/tools-and-application/tco-calculator/
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Yiiksek Performansli

0,9 (veya Daha lyi) Cikis Giicii Faktorii (Power Factor, PF): Daha fazla ekipman baglamaniza olanak
taniyan daha fazla kullanilabilir glic sunarak paradan ve yerden tasarruf sadlar.

Daha Fazla Calisma Siiresi: Dahili aktler tam yukte 14 dakikaya kadar calisma suresi sunar.

Programlanabilir Cikis Grubu: Bagl ekipmanlari kapatarak ve daha az kritik yUkleri bosaltarak aku
glcuyle calisma suresini uzatin.

Akii Destekli Cikislar: Kritik ekipmanlarin korunmasini saglayan 7 adede kadar akl destekli cikis.

Gelismis Uyari Durumu: Giris gerilimi, cikis asiri yukU, dUsuk akl veya aku dedistirme durumu konusunda
sizi uyarmak icin sistem durumu hakkinda sizi uyaran erken sesli ve gérsel alarmlar alin.

Genis giris gerilimi araligi: AkUye transfer etmeden énce KGK'nin sebeke glcunin kullanimini en Gst
dlzeye cikarmasini sagdlayarak akd 6mrint uzatin.

Ustiin Akl Teknolojisi

Daha Az Akii Degisimi: Lityum iyon akiler daha az akil degisimi gerektirir ve geleneksel VRLA akiilere gore
ortalama 3 kat daha uzun slre dayanir ve bakim, iscilik ve degistirme maliyetlerini azaltir (daha disuk toplam
sahip olma maliyeti).

@(E)

Daha Fazla Desarj Cevrimi: Lityum lyon akiiler, VRLA akiilere gére 10 kata kadar daha fazla sarj/desarj

; cevrimi saglar.

LIB Hizli Sarj: Lityum Iyon akuler, geleneksel VRLA akilerden iki kat daha hizli sarj olarak 2 saat gibi kisa bir
surede %90a ulasmanizi saglar.

Batteries Calisirken Degistirilebilen, Kullanici Tarafindan Degistirilebilen Akiiler: Bagli ekipmanlara giden gicu
bozmadan kolayca degistirilebilen akulerle Grin 6mrin ve gavenilirligini artirin.

Giivenli ve Giivenilir: En glvenli Lityum Iyon (LiFePO4) akii kimyasi ve entegre akl ydnetim sistemi (BMS)
guvenli ve gUvenilir calisma saglar.

Cevre Dostu: Daha dustk yenisiyle degistirme oranlariyla aku bertarafini ve geri dontsimuani énemli élctde azaltin.

Gelismis Yonetilebilirlik

LCD Ekran: Yercekimi algilama oryantasyonuna sahip kullanici dostu tam renkli LCD araytzU, kurulumu ve
konfigUrasyonu basitlestirirken aninda bir bakista durum ve icgéruler sunar.

Ucretsiz Giic Yonetimi Yazilim::

Vertiv™ Power Insight — web/SNMP yonetilebilirlidi icin Liebert® RDU101 karti ekleyin
Vertiv™ Power Assist — Yerel bir USB baglantisi ile KGK kosullarini izleyin

Vertiv™ Intelligence Director — Vertiv™ Geist™ Rack PDU ile birlikte 50 adede kadar cihazi izlemek
ve yonetmek icin tek bir IP Adresi

Uzaktan izleme ve Yonetim: Harici sensorler araciligiyla uzaktan izleme / yénetim (web tabanl, SNMP, BACnet,
MODBUS ve roéle kontaklarn) ve cevresel izlemeyi etkinlestirmek icin istege bagl bir Liebert® IntelliSlot RDU101
iletisim karti ekleyin.

(&) (&)

Uzaktan Acil Kapatma: Acil bir durumda KGK'yi uzaktan kapatin.


https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/monitoring-control-and-management/software/vertiv-power-insight-application/
https://www.vertiv.com/en-us/support/software-download/software/vertiv-power-assist-software-download/

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum iyon Ozellikleri

() Yiksek giic faktérii (0,9-1,0)

0.9-1.0 Daha fazla kullanilabilir gti,

__*J dahafazla bagl yuk icin yer
ve maliyet tasarrufu saglar.

Liebert GXT5

Aktif Eco
ECO modunda
%98’e varan
verimlilik
Maksimum
verimlilik ile Gstun
koruma.

Otomatik tespite
sahip aki kabinleri
Harici akt kabinleri ile birlikte
kullanildiginda mevcut calisma
sUresini rapor etmek icin
KGK'nin dogru kuruldugundan
emin olun.

&

Uriin garantisi

kapsamli bir garanti hizmeti.

Cevrimici modunda
%95’e varan verimlilik
Daha yuksek verimlilik,

enerji tasarrufu ve
gelismis gvenilirlik
icin optimize edilmis bir
enerji ydnetimi ve daha
dusuk 1st dagilimi
anlamina gelir.

Yer cekimi duyarh
oryantasyon ile
renkli grafikli LCD
Kullanici dostu arayz,
kolay kurulum,
konfiglrasyon ve
calistirma icin KGK
durumu hakkinda
bilgi verir.

Kompakt
kabin/kule tasarimi

Alan tasarrufu saglayan

KGK, kabin alani
optimizasyonu ve
esnek kurulum saglar.

Standart bes yillik gelismis dedisim garantisi ile

)

(coLor)
LCD
)

)

(
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1000-1500 VA - 230 V Kabin/Kule

2000 VA - 230 V Kabin/Kule

3000 VA - 230 V Kabin/Kule

Harici Akii Konektorii 2 x Kontrol Edilebilir Cikis Grubu
Genisletilmis kesinti korumasi icin AkU Gzerindeki yuku yonetin ve KGK prizine
desteklenen 6lceklenebilir calisma zamani yetkisiz erisimi kontrol edin

c6zUmU (8 adede kadar harici ak()

iletisim Asiri akim korumasi ile
IntelliSlot (Web/SNMP Kart1), Seri Port, Kuru IEC C14 girisi

Kontaklar, Yerel ve Uzak icin USB Portu Kolay kurulum ve glc
KonfigUrasyon ve KGK Yénetimi bagl giris kablosuyla

Harici Akii Konektorii 2x Kontrol Edilebilir Cikis Grubu,
Genisletilmis kesinti korumasi icin 2x Her Zaman Acik Priz

desteklenen 6lceklenebilir calisma AkU UGzerindeki yUkleri yonetin ve KGK
zamani ¢6zUmU (8 adede kadar prizlerine yetkisiz erisimi kontrol edin
harici ak()

iletisim Asiri akim korumasi ile

SNMP, Seri, Kuru kontak, Yerel USB IEC C20 girisi

Yerel ve uzaktan konfigtrasyon ve

KGK Yonetimi

Harici Akii Konektori IEC C19 Cikisi 2x Kontrol Edilebilir Cikis Grubu,
Genisletilmis kesinti korumasi icin Daha buyuk 2x Her Zaman Acik Priz

desteklenen cihazlari veya rack  AkU Uzerindeki yUkleri yonetin ve KGK
6lceklenebilir calisma zamani PDU'yu destekler  prizlerine yetkisiz erisimi kontrol edin

¢6zUmu (8 adede kadar harici akt)

iletisim Asiri akim korumasi ile
SNMP, Seri, Kuru kontak, Yerel USB IEC C20 girisi
Yerel ve uzaktan konfiglrasyon ve Basit kurulum ve calistirma

KGK Yonetimi



W9 VERTIV.

Teknik Ozellikler | 1000 VA - 3000 VA, 230 V, Kabin/Kule Déniistiiriilebilir

Standart Modeller*

GXT5LI-1000IRT2UXL

GXT5LI-1500IRT2UXL

GXT5LI-2000IRT2UXL

GXT5LI-3000IRT2UXL

Form Faktor

2U Kabin / Kule

2U Kabin / Kule

2U Kabin / Kule

2U Kabin / Kule

Gli¢ Degeri

Olgiiler, G x D x Y, MM (ing)

1000 VA /1000 W

1500 VA /1500 W

2000 VA /2000 W

3000 VA /2700 W

Unite
Ambalajli

Agirlik, KG (LB)

430 x 446 x 85 (169 x 17,3 x 3,4)

570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5)

430 x 476 x 85 (169 x 18,7 x 3,4)

570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5)

430 x 476 x 85 (16,9 x 18,7 x 3,4)

570 x 597 x 242 (22,4 x 23,5 x 9,5)

430 x 546 x 85 (16,9 x 21,5 x 34)

570 x 717 x 242 (22,4 x 28,2 x 95)

Unite 16 kg 17 kg 17 kg 21kg
Ambalajli 21kg 24 kg 24 kg 27 kg
Giris/Cikis AC Parametreleri
Giris IEC C14 IEC C14 IEC C20 IEC C20
(1) IEC C19
Toplam Prizler (8) IEC C13 (@) IEC C13 (8)IEC C13
(6) IEC C13

Programlanabilir Prizler
Nominal Gerilim Ayari

Akii isletimi Olmadan

Gerilim Araligi

Frekans Araligi
Dalgalanma Korumasi

Transfer Stresi

Akt Dalga Sekli

Ak Parametreleri

(2) (3) IEC C13 Gruplari

230 VAC Varsayilan; 200/208/220/230/240
VAC (Kullanici tarafindan yapilandirilabilir)

Nominal (Tam Yik): 176 - 288 VAC;
Maksimum: 115 - 288 VAC

40 -70 Hz
EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B
0 ms

Saf Sinus Dalga

(2) (3) IEC C13 Gruplari

230 VAC Varsayilan; 200/208/220/230/240
VAC (Kullanici tarafindan yapilandirilabilir)

Nominal (Tam Y{ik): 176 - 288 VAC;
Maksimum: 115 - 288 VAC

40 - 70 Hz
EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B
Oms

Saf Sinus Dalga

(2) (3) IEC C13 Gruplari

230 VAC Varsayilan; 200/208/220/230/240
VAC (Kullanici tarafindan yapilandirilabilir)

Nominal (Tam Yiik): 176 - 288 VAC;
Maksimum: 115 - 288 VAC

40 -70 Hz
EC 61000-4-5, ANS| C62.41, Kategori B
O ms

Saf Sints Dalga

(2) (3) IEC C13 Gruplari

230 VAC Varsayilan; 200/208/220/230/240
VAC (Kullanici tarafindan yapilandirilabilir)

Nominal (Tam Yiik): 176 - 288 VAC;
Maksimum: 115 - 288 VAC

40 -70 Hz
EC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B
0ms

Saf Sinus Dalga

Tip

Sarj Siresi (tam desarjdan itibaren)
Tam Yiik Calisma Suresi

Yarim Yuk Calisma Suresi

Harici Akii Kabini

Cevresel

Lityum iyon (LiFePO4)
%90’a kadar < 2 saat
12 dk
265 dk

VEBCLI-48VRT1U

Lityum Iyon (LiFePO4)
%90'a kadar < 2 saat
13 dk
27 dk

VEBCLI-48VRT1U

Lityum iyon (LiFePO4)
%90’a kadar < 2 saat
9 dk
21dk

VEBCLI-48VRT1U

Lityum iyon (LiFePO4)
%90’a kadar < 2 saat
6,5 dk
14,5 dk

VEBCLI-48VRT1U

Calisma Sicakligi, °C (°F)

Depolama Sicakligi °C (°F)

Bagil Nem

Calisma Rakimi, m (ft)

0 °Cila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
(50 °C'de %10 deger kaybn

-20 °ila 60 ° (-4 ° ila 140 °)
%0 - 95, yogusmasiz

0 ila 3.000 (0 ila 10.000) deger kaybi
olmadan (4000 m'de %15 Deger Kaybi)

0 °Cila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
(50 °C'de %10 deger kaybi)

-20 °ila 60 ° (-4 ° ila 140 °)
%0 - 95, yogusmasiz

0 ila 3.000 (0 ila 10.000) deger kaybi
olmadan (4000 m'de %15 Deger Kaybi)

0 °Cila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
(50 °C'de %10 degder kaybi)

-20 °ila 60 ° (-4 ° ila 140 °)
%0 - 95, yogusmasiz

0ila 3.000 (0 ila 10.000) deger kaybi
olmadan (4000 m'de %15 Deger Kaybi)

0 °Cila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
(50 °C'de %10 deger kaybn)

-20 °ila 60 ° (-4 ° ila 140 °)
%0 - 95, yogusmasiz

0 ila 3.000 (0 ila 10.000) deger kaybi
olmadan (4000 m'de %15 Deger Kaybi)

Duyulan Gurdlta <48dB <48dB <48dB <48dB
Sertifikalar
IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1.
Guvenlik Strtm, UL 1642 (Li-lon Akl Hacreleri), UL Suram, UL 1642 (Li-lon Akl Hcreleri), UL Strtm, UL 1642 (Li-lon Akl Hucreleri), UL Sirtm, UL 1642 (Li-lon Akl Hucreleri), UL
1973 (Li-lon Ak Paketi w/KGK) 1973 (Li-lon Ak Paketi w/KGK) 1973 (Li-lon Ak Paketi w/KGK) 1973 (Li-lon Ak Paketi w/KGK)
IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1. |IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1.
Kurum Sirtim, IEC 62040-2 2. Strriim, IEC 61000-3-2, Stirtim, [EC 62040-2 2. Striim, [EC 61000-3-2, Striim, [EC 62040-2 2. Striim, [EC 61000-3-2, Sriim, IEC 62040-2 2. Siiriim, IEC 61000-3-2,
IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sinifi IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sinifi |IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sinifi IEC 61000-3-12, CISPR22, A Sinifi
Cevresel RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE RoHS2 / REACH / WEEE

Ag Dalgalanmasi

Ulasim

Garanti

|IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B

ISTA Proseduri 2A

KGK ve Aktide 5 yil

IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B

ISTA Proseduri 2A

KGK ve Akude 5 yil

IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B

ISTA Proseduiri 2A

KGK ve Akude 5 yil

IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Kategori B

ISTA Proseduri 2A

KGK ve Akude 5 yil
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Istege Bagl Aksesuarlar

Harici akii kabinleri ve yedek akii kitleri

KGK Harici akii kabinleri*
GXT5LI-T000LVRT2UXL
GXT5LI-1500LVRT2UXL
GXT5LI-2000LVRT2UXL
GXT5LI-3000LVRT2UXL

VEBCLI-48VRT1U
VEBCLI-48VRT1U
VEBCLI-48VRT1U
VEBCLI-48VRT1U

Dahili Yedek Akii Kitleri
GXT5LI-48VBATKIT1
GXT5LI-48VBATKIT2
GXT5LI-48VBATKIT2
GXT5LI-48VBATKIT2

*Harici aku kabinleri, gerektiginde tamamen yenisiyle dedistirilebilmesi icin calisirken degistirilebilir ve kullanici tarafindan degistirilebilir.

KGK basina 8 adede kadar harici akt kabini kullanilabilir.

Ag iletisimleri ve cevresel sensérler

. ’

e
—_ 2
‘-m“‘“”“h“@

Ag lletisimleri RDU101

IS-RELAY

Cevresel Sensorler SN-Z01
SN-Z02
SN-Z03
SN-T
SN-TH
SN-2D
SN-3C

SN-L20

KGK yonetilebilirlik secenekleri Vertiv™ Power Insight Yazilim Yonetimi

MicroPOD - Bakim baypasi ve cikis dagitimi

SNMP ve web yonetimi icin Intellislot web karti.
Cevresel sensorleri destekler.

Role Kontaklari icin IntelliSlot Arayiiz Seti

Tek 1s1 sensoriine sahip entegre kablo

Uc sicaklik sensériine sahip entegre kablo

Ug 1s1 sensériine ve bir nem sensériine sahip entegre kablo

Tek sicaklik sensériine sahip modiler

Tek 1s1 ve tek nem sensériine sahip moduler

iki kapili kontak girislere sahip modiiler

Ug kuru kontak girise sahip modiiler

20 fit uzunlugunda kablo ile moddler sizinti bélgesi senséri (yalnizca Liebert RDU-S)

Vertiv™ Power Insight, 100 adede kadar Vertiv™ KGK ve Rack PDU'yu izlemek icin
tasarlanmis Ucretsiz bir web tabanl yaziimdir

Vertiv™ Liebert® MicroPOD (Gug Cikisi Dagitimi), 3 kVA ve alti KGK drinleri icin bir bakim baypasi secenegidir. Bagli ekipmani kapatmadan KGK’'nin ¢ikariimasini saglar.
2U POD’lar, Grinle birlikte verilen montaj braketleri kullanilarak zemine kurulabilir veya Liebert® GXT5 KGK’ya monte edilebilir.

KGK VA degeri POD model numarasi Cikis prizleri Sebeke fisi
750-1500VA KGK MP2-210K (8) IEC60320-C13 IEC320-C14
2000VA KGK MP2-220K (8) IEC60320-C13 IEC320-C20
3000VA KGK MP2-220L (6) IEC60320-C13 + (1) IEC60320 C19 IEC320-C20
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Tim Liebert® GXT5
Kabin Kule Tipi Modelleri (RMKIT
18-32) icin Raf Strgu Setleri

Montaj Kiti Secenekleri

Standart Kit, KGK kutusunun icinde
dahildir 201193G1L

Uygulama Desteklenen Model Stil Model

Tum GXT5 KGK ailesi
4 Direkli Kabi -
irekli Kabin (500 VA ila 10 kVA) Braket RMKIT18-32

Aciklama

18” - 32” derin destek rayl (Teleskopik ray) kabinet/kabinler
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Kritik Sistemler icin Kapsamli Servisler

Giic Paketi

Acil Durum Guc Paketi, %100 parca kapsamiyla acil durum destegi saglar ve 3
kVAya kadar tek faz KGK Grinleri icin kullanilabilir. Vertiv™ GXT5 Lityum iyon
KGK’lerinize Vertiv servisleri eklemek, acil bir durumda korunmanizi saglar.

* Bes yillik servis kapsami (yenileme ile 10 yiD

* 7/24 profesyonel Yardim Hatti

e Unitenin arizall olmasi durumunda gelismis yenisiyle degistirme

* Vertiv tarafindan karsilanan sevkiyat maliyetleri

* Hem elektronik parcalarda hem de akU arizalarinda garanti kapsami

* Power Emergency Premier strim, istege badli RDU101 iletisim kartiyla
etkinlestirilmis Vertiv™ LIFE™ Services ile uzaktan ariza tespiti ve énleyici
izleme saglar

Kurulum ve Baslatma Servisleri

Temel avantajlar:
*  Garantili kritik gtc dagrtimi
* BT personeliniz icin optimize edilmis kullanim

* Basitlestirilmis klcUk tesis KGK yerlestirmesi
ve bakimi

* GUc koruma bilgilerine aninda erisim
* BT yatiriminiz icin gelismis koruma

* Yenileme secenegi
ile on yila kadar endisesiz kapsam

Kurulum ve Baslatma Servisleri, KGK veya akU kabininizin kurulmasi ve baslatilmasi icin yerinde teknik destek saglayarak mimkun

oldugunca hizl bir sekilde hazirlanmanizi ve calismanizi saglar.

*  Kurulum, yeni KGK ve aku kabinlerinin montajini icerir

* Baslatma 8x5 veya 7/24 bazinda 2 planlama secenedinde mevcuttur

Hizh Yanit icin Uzaktan Ariza Tespit Hizmetleri

e \Vertiv tarafindan gerceklestirilen servisler

Veri Odakli icgériiler:

Life Services sayesinde sadece ekipman durumunun
belirli araliklarla kontrol edilmesini saglamakla
kalmazsiniz. Ayni zamanda, optimum performansi
surdtrmek icin ekipmaninizdan gelen tim ilgili kontrol
ve calisma parametrelerini strekli olarak izleyen ve
analiz eden Vertiv uzmanlarindan da faydalanirsiniz.

Gercek Zamanl Yanit:

Gercek zamanli veriler, potansiyel anomalilere gercek
zamanli yanit verilmesini saglar. Vertiv Life Services,
tesis ici personel tarafindan bir sorunun tespit
edilmesini beklemek yerine, operasyon sorunlarini
meydana gelir gelmez “gorur”. Kesinti sdrelerini
Onleyerek veya azaltarak sorunlari énlemek veya
onarim sUresini saatlerce ve hatta glnlerce erkene
almak icin derhal servis eylemini baslatir.

Bagh Servis:

Vertiv servis mihendisleri bircok anomaliyi uzaktan
cozebilir ve yerinde ¢6zim icin Vertiv saha servis
organizasyonuna baglanir. Bir saha servis mihendisini
kritik bir durum tespit edilir edilmez yénlendirebilir ve
genellikle mUhendise tanilama sunarak onlarin sorunu
bilerek ve gerekli yedek parcalarla birlikte gelmelerini
sadlar.
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Acil Durumda Giic Verme Servisleri

Servis Parca Numarasi

Standart

LIFE™ Services ile

RUPS-PE-004
RUPS-PE-004
RUPS-PE-005
RUPS-PE-006
RUPS-PEP-006
PS-RUPS-INSTL247-006
PS-RUPS-ST85-006
PS-RUPS-ST247-006

Power Emergency 5YR-8HR RESP8X5 Grup 4

Power Emergency 5YR-8HR RESP8X5 Grup 4

Power Emergency 5YR-8HR RESP8X5 Grup 5

Power Emergency 5YR-8HR RESP8X5 Grup 6

Power Emergency Premier 5YR-8HR RESP8X5 Grup 6
Kurulum 1PH KGK 7/24 Grup 6

Baslatma 1PH KGK 8X5 Grup 6

Baslatma 1PH KGK 7/24 Grup 6

Tiim ve ek ayrintilar icin liitfen [s Kapsamina bakin.

GXT5 LI 1000 VA
GXT5 LI 1500 VA
GXT5 LI 2000 VA
GXT5 LI 3000 VA
GXT5 LI 3000 VA
GXT5 LI 3000 VA
GXT5 LI 3000 VA
GXT5 LI 3000 VA
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