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Miracel Systemiibersicht
Miracel system overview

B |ntegrated Rack Systems

Apercu du systeme Miracel

Grundgestell
Einbauprofile

Schrankseitenwand
und -rickwand

Schranktir und Zubehor

Schrankdeckel und -boden

Schrankbodengruppen
Schranksockel

Rasterschiene
Federmutter

Multifunktionsstrebe
Schrank anreihen

Schranktransport
mit Krandsen

Drehrahmen
Erdungsset

Montageplatte

Basic rack
Installation extrusions

Rack side and rear panel

Rack door and accessories

Rack top and bottom cover

Rack base units
Rack plinth

Mounting rail
Spring nut

Multifunction member
Rack suites

Rack transport with
hoisting eyebolts

Swing-frame
Earthing set
Mounting plate

Chéssis de base
Profilé d’encastrement

Paroi latérale et arriere de baie

Porte de baie et accessoires

Couvercle et couvercle
de fond de baie

Ensemble de fond de baie
Socle de baie

Glissiere avec perforations
Ecrou a ressort

Traverse multifonctionelle
Rangée des baies

Transport de baie avec
ouillet de manutention

Cadre pivotant
Set de mise a terre

Plaque de montage

01

01

01
01

01
01
01

01
01
01

01
01
01

.138.980.9

.138.986.9

.138.987.9
.138.981.9

.138.983.9
.138.984.9
.138.994.9

.138.996.9
.138.991.9
.138.990.9

.138.993.9
.138.988.9
.138.978.9




Inhalt Content Sommaire

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS
1 Konstruktiver Aufbau Construction Construction

Seitenwand Grundgestell LUftungsdach Vertik:
Side panel Basis rack Venting roof Vertic:
Paroi latérale Chassis de base Couvercle de ventilation Profilé

Fronttiren Blende Rickwand

Front doors Trim Rear panel

Portes avant Cache Paroi arriére

~g

Schranksockel stationar
Rack plinth stationary
Socle de baie fixe

Schranksockel fahrbar
Rack plinth mobile
Socle de baie mobile
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Multifunktionsstrebe
Multifunction membe
Traverse multifonctiol

Schrankboden
Rack bottom cove
Couvercle de fond de b

Schrankbodengruppen
Rack base units
Ensemble de fond de bail
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

lprofil (T-Nut/Lochraster)
al extrusion (T-slot/mounting holes)
 vertical (avec rainure en T/avec perforations)

19"-Drehrahmen Seitenwand
19°-Swing frame Side panel
Cadre pivotant 19° Paroi latérale
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Vertikalprofil Al fir 19%, mit T-Nut

Vertical extrusion, Al, for 19", with T-slot
Profilé vertical Al pour 19%, avec rainure en T
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Vertikalprofil ST fur 19*, mit Lochraster
Vertical extrusion, steel, for 19*, with mounting holes
Profilé vertical, Téle d* acier, pour 19, avec perforations
aie
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- 2 Anziehdrehmoment M, Tightening torque My Couple de démarrage M,

Schraubverbindung - Screw connection - Raccord a vis

M5 5,2
M5 Scharnierbefestigung / Hinge fixing / Fixation de la charniere 2,2
Mé 8,8
M8 18,0
M10 selbstfurchend / self-tapping / vis autotaraudeuse 35,0
M12 8,5
M12 Kunststoffschraube / plastic screw / vis en matiére plastique 2,2-3,0

- 3 Abmessungen

Abmessungen - Dimensions - Dimensions
B B1 X T T y =
[mm] [mm] [mm]l [mm] [mm] [mm] I

600 535 485 600 530 485
700 635 585 800 730 685
800 735 685 900 830 785 -
900 835 785 1 000 930 885
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