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portfolio de PDU para rack  
ofrece un valor que va más allá de la 
propia distribución eléctrica. Se integran 
fácilmente con los sistemas de 
administración de infraestructura del 
centro de datos para hacer a su 
organización más resiliente, mejorar el 
negocio y proporcionar la asistencia 
tecnológica necesaria para lograr que su 
empresa crezca.

La próxima generación de PDU para 
rack proporciona la mayor disponibilidad 
del sector y la monitorización y 
distribución de energía más inteligentes, 
junto con administración de energía 
simplificada, un diseño preparado para  
el futuro y ahorros de costes que 
aseguran que tu centro de datos y tu 
negocio puedan operar con el máximo 
pico de eficiencia. Nuestro completo 

Rendimiento mejorado y gestión de espacios informáticos dinámicos

Mejora la agilidad empresarial, la eficiencia y la disponibilidad con las PDU para rack Vertiv™ Geist™

Las inversiones en los centros de datos 
son considerables, y cada componente 
de la cadena de alimentación, desde la 
entrada a las instalaciones hasta la 
distribución eléctrica en rack, resulta 
crucial para permitir la disponibilidad del 
equipamiento. Permite que tu inversión 
en TI y tu negocio se mantengan 
protegidos con la familia de PDU para 
rack (rPDU) de Vertiv™ Geist™. 

Los modelos básicos de PDU para rack de Vertiv™ Geist™ ofrecen una distribución eléctrica en el rack rentable, fiable y con una 
dimensión reducida. Nuestras PDU para rack básicas cumplen una amplia gama de requisitos de distribución eléctrica para todas las 
aplicaciones de TI.

PDU para rack básicas

Vertiv Geist ofrece una amplia gama de PDU para rack con conmutación y monitorización que están equipadas con una interfaz de red 
para gestión y monitorización remotas y alertas automatizadas. Las PDU para rack Vertiv™ Geist™ ofrecen información importante sobre 
cómo mejorar la eficiencia energética de los centros de datos a la vez que te permiten evitar tiempo de inactividad, proporcionando 
notificaciones cuando se sobrepasen umbrales de condiciones ambientales y de alimentación especificados por el usuario.

PDU para rack inteligentes

Color

Acabado en pintura electroestática 
negra.

Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
blanco disponible en unidades con 
configuración bajo pedido.

Garantía

Garantía limitada de 5 años si se registra 
en un plazo de 120 días desde la 
compra; de lo contrario, la garantía es de 
3 años.

Certificaciones*

	y RoHS
	y Evaluado según EN 60950 para CE
	y Evaluado según EN 55032 y 

EN 55024 para CE
	y Certificación UL y c-UL 62368
	y Conformidad con la FCC Parte 15 

Clase A

Datos básicos

Capacidades de configuración y fabricación bajo pedido

Las unidades diseñadas bajo pedido permiten una mayor personalización, como las opciones de chasis de distintos colores, junto con 
diversas configuraciones de potencia y tomas de salida. Ponte en contacto con el equipo comercial de Vertiv para más información.

*Las certificaciones varían según el modelo. Consulta la hoja de datos del producto para obtener información específica sobre reglamentación.
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Control de salidas 
Soluciona los problemas del equipo que 
no responde o aumenta el tiempo de 
autonomía del equipo crítico en caso de 
fallo de la alimentación. 

U-Lock 
Fija de forma segura los cables de 
alimentación y evita desconexiones 
accidentales. Las tomas de salida están 
codificadas por colores para cada circuito 
para una identificación inmediata.

Actualizable e intercambiable 
en caliente 
Actualiza fácilmente las capacidades 
de monitorización de las PDU para rack 
para adaptarte a las últimas tecnologías 
y a las necesidades empresariales en 
constante cambio.

Monitorización ambiental 
Monitoriza de forma proactiva las 
condiciones ambientales que se dan 
dentro del armario para garantizar unas 
condiciones de funcionamiento óptimas. 
Existen varios sensores para satisfacer 
tus necesidades, como de temperatura, 
humedad, flujo de aire, posición de 
puerta, detección de inundaciones y 
mucho más.

Vertiv™ Intelligence Director 
Encadena hasta 50 dispositivos en una 
sola dirección IP. Reduce el tiempo de 
despliegue con la configuración automática 
de los dispositivos aguas abajo.

Clasificado para uso 
a alta temperatura 

Apto para altas temperaturas: variantes 
para funcionamiento en entornos con 

temperaturas de hasta 60 ºC.

Conectividad remota 
Acceso a la PDU para rack de forma 

remota a través de la interfaz de red o la 
conexión serie para monitorizar el 
consumo de potencia y configurar 

notificaciones de alertas definidas por el 
usuario para evitar el tiempo de inactividad.

Conexión en cadena con 
tolerancia a fallos 

Simplifica la conectividad inteligente de las 
PDU para rack y garantiza que los datos se 
notifiquen incluso cuando se produce una 

interrupción en la cadena de red.

Disyuntores de bajo perfil 
y pequeña huella 

Tamaño compacto para instalar en 
espacios reducidos. 

Monitorización de potencia 
con un 1 % de precisión  

 Permite que los administradores de centros 
de datos monitoricen con precisión el uso 

de potencia de entrada y salida con una 
precisión de monitorización del 1 % probada 

según las normas ANSI e IEC.

Entrada universal  
Una entrada universal con un conector 

pivotante simplifica los despliegues de la 
infraestructura de potencia de TI 

permitiendo a los usuarios estandarizar una 
única PDU para rack en todo el mundo.

Salidas combinadas C13/C19 
C13 y C19 en una sola toma. Proporciona 
flexibilidad para conectar enchufes C14 y 
C20 en la misma toma. Las tomas de alta 
retención con código de color son 
compatibles con el cable P-Lock.
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PDU para rack

Modelo
Tipo de PDU 

para rack

Subtipo 
de PDU 

para rack

Horizontal 
/Vertical

Voltios Amperios
kVA 
máx.

Tipo de 
enchufe

Enchufe/CTD./Tipo
Temp. 

operativa 
máx.*

VI 
Director

RCM-B

VP9559 Basic Estándar H 230 V 16 A 3,6 kVA Entrada C20 (10) C13 / (2) C19 45 °C N/A NO

VP7552 Basic Estándar V 230 V 16 A 3,6 kVA Entrada C20 (20) C13 / (4) C19 45 °C N/A NO

VP7553 Basic Estándar V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E(IP44) (20) C13 / (4) C19 45 °C N/A NO

VP7557 Basic Estándar V 230/400 V 16 A 11 kVA 3P+N+E (IP44) (36) C13 / (6) C19 45 °C N/A NO

VP8858 Monitorizada Nivel de unidad V 230 V 16 A 3,6 kVA Entrada C20 (18) C13 / (2) C19 60 °C SÍ NO

VP8853 Monitorizada Nivel de unidad V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E(IP44) (36) C13 / (6) C19 60 °C SÍ NO

VP43903 Monitorizada Nivel de unidad V 230 V 32 A 7,3 kW 1P+N+E(IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP8881 Monitorizada Nivel de unidad V 230/400 V 16 A 11 kVA 3P+N+E (IP44) (36) C13 / (6) C19 60 °C SÍ NO

VP8886 Monitorizada Nivel de unidad V 230/400 V 32 A 22 kVA 3P+N+E (IP44) (30) C13 / (12) C19 60 °C SÍ NO

GI30146 Monitorizada Nivel de unidad V 230/400 V 32 A 22 kVA 3P+N+E(IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP8959EU3 Conmutada Nivel de unidad V 230 V 16 A 3,6 kVA Entrada C20
(21) U-Lock C13 / 
(3) U-Lock C19

60 °C SÍ NO

VP52101 Conmutada Nivel de unidad H 230 V 16 A 3,6 kVA Entrada C20 (12) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP8953 Conmutada Nivel de unidad V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E(IP44)
(20) U-Lock C13 / 

(4) U-Lock C19
60 °C SÍ NO

VP59100 Conmutada Nivel de unidad H 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E (12) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

GU30007L Conmutada Nivel de salida V 230 V 16 A 3,6 kVA 1P+N+E(IP44)
 (21)U-Lock C13 / 
(3) U-Lock C19

60 °C SÍ NO

GU30017L Conmutada Nivel de salida V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E(IP44)
 (20) U-Lock C13 / 

(4) U-Lock C19
60 °C SÍ NO

GU30004L Conmutada Nivel de salida V 230/400 V 16 A 11 kVA 3P+N+E (IP44)
(30) U-Lock C13 / 

(6) U-Lock C19
60 °C SÍ NO

GU30010L Conmutada Nivel de salida V 230/400 V 32 A 22 kVA 3P+N+E (IP44)
(30) U-Lock C13 / 

(6) U-Lock C19
60 °C SÍ NO

VP7G9000 Conmutada
Nivel de salida - 

RCM-B
V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E(IP44) (24) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP7G8002 Conmutada
Nivel de salida - 

RCM-B
V 230/400 V 16 A 11 kVA 3P+N+E (IP44) (24) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP7G9002 Conmutada
Nivel de salida - 

RCM-B
V 230/400 V 32 A 22 kVA 3P+N+E (IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ NO

VP4G8002 Monitorizada Nivel de unidad V 230/400 V 16 A 11 kVA 3P+N+E (IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ SÍ

VP4G9000 Monitorizada Nivel de unidad V 230 V 32 A 7,3 kVA 1P+N+E (IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ SÍ

VP4G9002 Monitorizada Nivel de unidad V 230/400 V 32 A 22 kVA 3P+N+E (IP44) (36) Combinación C13/C19 60 °C SÍ SÍ

Protección de los activos más valiosos con medición de corriente residual

Algunos modelos de PDU para rack Vertiv™ Geist™ son compatibles con 
medición de corriente residual tipo B (RCM-B). La monitorización RCM-B 
supervisa continuamente la corriente de fallo de la distribución eléctrica 
dentro del rack de TI. Las alarmas personalizables proporcionan 
notificaciones inmediatas acerca de los cambios en la fuga de corriente 
residual, lo que permite a los usuarios responder inmediatamente a una 
condición de fallo para evitar posibles eventos catastróficos como el 
apagado de equipos críticos, descargas eléctricas e incendios eléctricos.

No hay fallos: Corriente residual = 0        Fallo: Corriente residual >0 

L1

L2

L3

N
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La monitorización RCM-B maximiza el tiempo de actividad del centro de datos y reduce el tiempo que se necesita  
para confirmar el cumplimiento de los requisitos locales.

	y La medición de corriente residual de la PDU para rack Vertiv™ cumple la norma EN62020 relativa a la medición de corriente 
residual total para CA y CC
	y La monitorización RCM-B a nivel de PDU para rack proporciona una medición de corriente residual continua permanente que 

cumple con la norma 3 de DGUV y no requiere desconexión del sistema para realizar pruebas
	y Las PDU para rack monitorizan por fase en PDU para rack trifásicas compatibles con el estándar de centros de datos EN50600

Protección de la infraestructura informática crítica ante un fallo en el suministro eléctrico. 

El switch de transferencia en rack Vertiv™ Geist™ suministra alimentación redundante a dispositivos con un solo cable. Dos entradas  
de alimentación independientes permiten a los usuarios conectarse a una fuente de alimentación primaria y secundaria. El switch 
de transferencia en rack Geist™ detecta automáticamente la pérdida de alimentación y conmuta la carga a la fuente de alimentación 
alternativa en menos de 4-8 milisegundos sin necesidad de intervención humana. Esto garantiza que el equipo permanezca 
alimentado hasta que la fuente de alimentación principal esté en condiciones de proporcionar la alimentación de misión crítica  
con una máxima fiabilidad.

El switch de transferencia en rack es un switch de transición abierto que utiliza un proceso de interrupción antes de realizar la 
transferencia entre la fuente de alimentación primaria y secundaria. Este método de conmutación no requiere sincronización de 
fase entre ambas fuentes de alimentación, con lo que es altamente adecuado tanto para centros de datos como en ubicaciones 
Edge. También incorpora switches redundantes mejorados y termistores con fusible a prueba de fallos para reducir los picos de 
corriente durante las transferencias, lo que garantiza que el equipo crítico quede protegido durante las conmutaciones por fallo.  

El switch de transferencia para rack Vertiv Geist proporciona la gama más amplia de 
opciones de configuración y admite estrategias de redundancia en la mayoría de las 
aplicaciones de centros de datos y Edge.  

Tecnología actualizable

El switch de transferencia en rack utiliza la tecnología actualizable 
evolutiva que se utiliza en las PDU para rack de Vertiv™. Ofrece 
a los usuarios la flexibilidad de instalar la inteligencia que 
necesitan hoy, con la opción de actualizar la tecnología a 
medida que evolucionan las necesidades. Desde alimentación 
básica hasta la monitorización de la alimentación, la línea de 
productos actualizables Geist™ permiten preparar tu empresa 
para el futuro. 

Inteligencia mejorada

Los modelos inteligentes proporcionan una visión completa del 
uso de la energía en equipos críticos de TI desde el propio rack 
o mediante acceso remoto. Establece umbrales definidos por el 
usuario para recibir notificaciones cuando las condiciones 
ambientales y de alimentación caigan fuera del rango deseado. 
Las unidades monitorizadas a nivel de salida proporcionan una 
vista granular del uso de energía que hacen los equipos, y los 
modelos conmutados permiten a los usuarios encender, apagar 
o reiniciar tomas individuales.

Vista trasera

Vista frontal
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Disponible en una variedad de configuraciones eléctricas y de tomas de salida monofásicas 
con diferentes opciones de inteligencia.

Sencilla interfaz en el  
panel delantero

La sencilla interfaz del panel 
delantero permite ver la fuente 
de alimentación activa, así como 
realizar una transferencia manual 
a la fuente de alimentación 
secundaria de forma remota o el 
mantenimiento de la unidad, con 
solo pulsar un botón.

Modelos de switches de transferencia para rack disponibles

Velocidad de transferencia 
<4-8 ms

Cuando la fuente de alimentación 
primaria pierde potencia, el 
switch de transferencia para rack 
Geist™ se transfiere a la fuente 
de alimentación de reserva o 
secundaria en menos de 4-8 
milisegundos, garantizando que 
los equipos informáticos críticos 
permanezcan en funcionamiento 
durante un corte de energía.

Salidas combinadas C13/C19

Determinados modelos incorporan 
salidas combinadas C13/C19 que 
admiten cables de alimentación 
C14 o C20 en la misma salida sin 
necesidad de adaptadores. Este 
tipo de toma 2 en 1 simplifica el 
proceso de compra y ofrece 
mayor flexibilidad para adaptarse 
a los siempre cambiantes 
requisitos de alimentación de 
que presentan los racks.

Intelligence Director 
de Vertiv™

Agiliza el despliegue al añadir  
IP de hasta 50 dispositivos  
Vertiv compatibles en una  
sola dirección IP con la 
autoconfiguración de  
dispositivos aguas abajo.

Tipo de inteligencia

	y Básico actualizable

	y Monitorizado a nivel de unidad

	y Monitorizado a nivel de salida 

	y Conmutado y monitorizado a 
nivel de unidad 

	y Conmutado y monitorizado a 
nivel de salida

Rango de amperaje

	y 10A, 15A, 16A, 20A, 30A y 32A

Tipo de toma de salida

	y Combinación C13/C19, U-Lock C13

	y IEC 2P+E IP44 v

IP

Ubicación 
de las 
existencias

Modelo Categoría Subcategoría
Factor 
de 
forma

Voltios Amperios Máx. kW Tipo de 
enchufe

Cant./tipo de 
tomas de salida

Temp. 
operativa 
máx.*

Director 
VI

EMEA VA7U2100
Switch de 
transferencia 
en rack

Conmutado y 
monitorizado a 
nivel de salida

1U 100-240 V
16 A o 
20 A

1,9 kW (120 V), 
3,3 kW (208 V), 
3,6 kW (230 V)

(2) Entrada C20
(6) Salida combina-
da C13 / C19

60 °C SÍ

EMEA VA4U2100
Switch de 
transferencia 
en rack

Monitorizado a 
nivel de unidad

1U 100-240 V
16 A o 
20 A

1,9 kW (120 V), 
3,3 kW (208 V), 
3,6 kW (230 V)

(2) Entrada C20
(12) Salida combi-
nada C13 / C19

60 °C SÍ

EMEA VA7G9201
Switch de 
transferencia 
en rack

Conmutado y 
monitorizado a 
nivel de salida

2U 200-240 V 32 A 7,3 kW (230V) (2) 1P+N+E
(12) Salida combi-
nada C13 / C19

60 °C SÍ

EMEA VA4G9100
Switch de 
transferencia 
en rack

Monitorizado a 
nivel de unidad

1U 200-240 V 32 A 7,3 kW (230V) (2) 1P+N+E
(12) Salida combi-
nada C13 / C19

60 °C SÍ

Configuración para montaje en rack

	y 1U y 2U horizontales  

Cumplimiento global

	y Marcado CE

	y Marcado UL (según el modelo)

Rango de tensión

	y 100-240 V
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Unidad de distribución eléctrica universal (UPDU)

La UPDU Vertiv™ Geist™ es la unidad de distribución eléctrica para rack más 
versátil y robusta del mercado con una entrada de energía universal y un 
conector pivotante que puede acoplarse a cualquier cable lateral de instalación 
específico geográficamente, lo que simplifica la gestión y permite despliegues 
rápidos de infraestructura de TI.

La UPDU Vertiv™ Geist™ cuenta con una entrada universal y un cable de alimentación 
extraíble que cumple con las especificaciones de alimentación CA que son comunes 
en todo el mundo, de 16 A a 63 A, de 120 V a 415 V con configuraciones de 
alimentación monofásicas y trifásicas.

Modelos disponibles en capacidades de carga de alimentación máxima de 11 kW y 
22 kW en factores de forma vertical y horizontal con varias combinaciones de tomas 
de salida, opciones de monitorización y control de salida.

El diseño universal permite adquirir, instalar y enviar una sola 
unidad a cualquier ubicación del mundo, independientemente 
de la infraestructura energética regional.

La configuración de potencia de la UPDU Vertiv Geist está determinada por el cable 
lateral de instalación conectado. Cambie el cable para ajustar la configuración de 
potencia de entrada.

1. Seleccione un modelo de UPDU 
Vertiv Geist basado en el máximo 
uso de energía previsto del rack.

2. Elija entre una posición horizontal 
2U o vertical 0U con una 
variedad de opciones de 
configuración de monitorización, 
administración y salida.

3. Instala el mismo modelo en 
todos los racks y armarios.  
La entrada pivotante se ajusta 
de 0 a 90 grados para 
simplificar el enrutamiento del 
cable de alimentación.

4. Identifica la energía disponible 
en la instalación para cada 
ubicación y selecciona el cable 
lateral de instalación con la 
configuración de potencia 
adecuada necesaria.

5. Simplemente cambie el cable 
lateral de instalación a medida 
que los requisitos de energía 
aumenten o disminuyan para 
adaptarse a las cambiantes 
necesidades de energía.

¿Cómo funciona?

30/32A, 3P+N+E (IP44) 
FSC3U002

16/20A, 3P+N+E (IP44) 
FSC3U001

30/32A, 2P+E (IP44) 
FSC1U001 

	y Agilidad de la cadena de suministro

	y Interoperabilidad global de centros 
de datos

	y Mejora la eficiencia energética 
con la monitorización de potencia 
de entrada y salida

	y Menores costes de gestión 
de inventario

Beneficios
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La siguiente generación de 
PDU para rack de Vertiv™ Geist™ 
ofrece una monitorización 
mejorada y una red simplificada 
con la introducción de Vertiv™ 
Intelligence Director.

*Se requiere una unidad por grupo para tener un 
IMD-03E, IMD-03E-S, IMD-3E, IMD-3E-S, 
IMD-03E-G o IMD-3E-G. 
Se puede comprar un IMD-03E-G por separado para 
actualizar una unidad a nivel de unidad monitorizada.

**Vertiv™ Intelligence Director compatible con los 
SAI Vertiv™ MPH2 y MPX GXT4, GXT5, PSI5, EXM, 
APM e ITA2, SAI Vertiv™ CRV de refrigeración por 
fila y Vertiv™ con conexión USB y refrigeración VRC.

Vertiv™ Intelligence Director 
DATOS PLUG-N-PLAY INFRAESTRUCTURA CENTRAL QUE PERMITE DESPLIEGUES RÁPIDOS

Administrador de la matriz

Dispositivos de la matriz

IP

Cómo funciona

1. Designa una unidad conmutada o 
monitorizada como administrador 
de la matriz. 

2. Conecta hasta 50 dispositivos 
mediante un switch de red o 
encadenando las PDU para rack 
al administrador de la matriz. 

3. Accede de forma segura a los datos 
de dispositivo de la matriz mediante 
SNMP o de la interfaz del usuario del 
administrador de la matriz a través de 
una única dirección IP y traslada los 
datos consolidados a tu nube privada.

	y En las unidades monitorizadas* y 
conmutadas, los usuarios tienen la 
posibilidad de conectar en cadena hasta 
50 dispositivos con una sola dirección IP. 

	y Accede a los datos desde todos los 
dispositivos SAI y PDU para rack aguas 
abajo** desde una PDU.

	y Los usuarios pueden agregar datos 
agrupando dispositivos por rack o fila.

	y Los dispositivos aguas abajo se 
autoconfiguran, lo que reduce 
significativamente el tiempo  
de despliegue.
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PDU universal

Modelo
Tipo de 

PDU para 
rack

Subtipo de 
PDU para 

rack

Horizontal 
/ Vertical

Variantes de PDU
Cant. de 
disyun-

tores
kVA máx.

Enchufe 
/CTD./Tipo

Temp. opera-
tiva máx.*

VI 
Director

UI30006L  Monitorizada  Nivel de unidad  Vertical 
16 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx.,  

24 A 3~ Delta 208 V máx.,  
48 A 1~ 240 V máx. 

3  11 kVA 
(24) U-Lock C13, (12) 

U-Lock C19 
60 °C SÍ

UI30007L  Monitorizada  Nivel de unidad  Vertical 
32 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx.,  

48 A 3~ Delta 208 V máx.,  
63 A 1~ 240 V máx. 

6  22 kVA
(24) U-Lock C13, (6) 

U-Lock C19 
60 °C SÍ

UU30009L  Conmutada  Nivel de salida Vertical 
16 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx.,  

24 A 3~ Delta 208 V máx.,  
48 A 1~ 240 V máx. 

3  11 kVA 
(30) U-Lock C13, (6) 

U-Lock C19 
60 °C SÍ

UU30010L  Conmutada  Nivel de salida Vertical 
32 A 3~ ESTRELLA 230/415 V máx.,  

48 A 3~ Delta 208 V máx.,  
63 A 1~ 240 V máx. 

6  22 kVA 
(18) U-Lock C13, (12) 

U-Lock C19 
60 °C SÍ

Cable lateral de instalación

Modelo Tipo de enchufe Potencia nominal kVA (máx.) kVA (máx.)

Cable lateral de instalación (FSC) UPDU de 3 disyuntores UPDU de 6 disyuntores

FSC3U002 30/32A, 3P+N+E (IP44)
30/32 A, 230/400 V EN 

ESTRELLA
11,0 kVA** 22,0 kVA

FSC3U001 16/20A, 3P+N+E (IP44)
16 A, 230/400 V EN 

ESTRELLA
11,0 kVA 11,0 kVA

FSC1U001 30/32A, 2P+E (IP44) 30/32 A, 208/230 V 7,3 kVA 7,3 kVA

La tabla de productos muestra información de especificaciones limitada. Para obtener información completa sobre el producto, visita Vertiv.com. 
*Consulta la hoja de datos para conocer los requisitos de temperatura máxima de funcionamiento. 
**kVA máx. limitado por disyuntores UPDU internos

Modelos de PDU para rack

Utiliza el buscador de PDU para rack en Vertiv.com para obtener una lista completa de modelos disponibles.

Salidas combinadas C13/C19

Simplifica la especificación, compra y despliegue de la PDU para rack.

La unidad con tomas de salida combinadas C13/C19 proporciona el mayor nivel de 
versatilidad de distribución de energía en el rack. 
Este diseño 2 en 1 permite conectar enchufes IEC C14 y C20 a la misma toma de salida.

	y Las tomas de alta retención reducen el riesgo de costosos tiempos de inactividad 
causados por desconexiones accidentales del cable de alimentación.  
Las salidas combinadas C13/C19 también son compatibles con P-Lock para una 
protección adicional

	y Identifica fácilmente cada circuito mediante pestañas P-Lock codificadas por colores

	y Simplifica el circuito y el equilibrado de fase alternando las salidas
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Cómo se beneficia de las PDU para rack de Vertiv™

	y Compatible con todos los racks industriales y puede preinstalarse en racks Vertiv™ para reducir los 
costes de instalación y el tiempo de implementación.

	y Disponible en todas las principales combinaciones de tensión y amperaje globales que se utilizan 
normalmente en centros de datos o centros remotos.

	y Se integra fácilmente con la línea completa de productos de energía de Vertiv. Un experto de Vertiv™ 
puede ayudarle a seleccionar la PDU para rack adecuada para sus necesidades de energía.

Compatibilidad con racks y cadena de alimentación

	y La medición de los parámetros eléctricos clave con una precisión del +/-1 % proporciona una 
monitorización de potencia integral altamente precisa.

	y Consumo de potencia en vacío más bajo del sector.

	y Informes de tendencias medioambientales y de potencia a través de varias soluciones de  
Vertiv DCIM para proporcionar visibilidad del equipo de TI y control sobre su uso de energía.

Gestión de capacidad y energía optimizadas

	y Alta clasificación de temperatura de funcionamiento para permitir densidades de rack elevadas.

	y Cables seguros con las salidas U-Lock para evitar el desplazamiento accidental.

	y El dispositivo de monitorización intercambiable en caliente y actualizable permite a los usuarios actualizar 
el sistema a medida que los avances tecnológicos y las necesidades empresariales cambian.

Diseñada para una alta disponibilidad

	y Integración con el paquete de software de Vertiv™ para simplificar la implementación y la gestión de 
cambios, lo que permite ahorrar costes reales. 

	y Compatibilidad con IPv4 e IPv6.

	y Compatibilidad con todos los principales protocolos y estándares de administración, autenticación y 
encriptación para integrarse completamente con el software de mantenimiento de centros de datos de 
nivel superior proporcionado por Vertiv o terceros.

Integración simplificada con herramientas de gestión

	y Junto con Avocent® ACS VPN y la comunicación fuera de banda admite la comunicación de mayor 
seguridad para aplicaciones Edge.

	y Compatible con SNMPv3, ssh, HTTP(S) e Ipv6.

Funciones de seguridad mejoradas
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Integrar sensores ambientales para supervisar de forma proactiva la infraestructura crítica

El RDPS detecta cuándo una puerta o armario está abierto o cerrado. El sensor de posición de la puerta 
tiene cuatro componentes: imán, switch con terminales de tornillo, cubierta y cables de conexión. El 
switch con cable está montado en el bastidor de la puerta o en el armario y el imán en la puerta, frente 
al switch. Cuando la puerta está abierta, el switch se separa y el sensor emite una alarma.

Posición de la puerta — RDPS

El sensor de inundación detecta la presencia de agua. El sensor mide la conductividad e indica si el sensor 
está seco, húmedo o completamente sumergido en agua. Los sensores de inundación suelen instalarse 
cerca o debajo de accesorios de fontanería, recipientes de goteo A/A, tuberías y rociadores de agua.

Sensor de inundación — FS

El sensor de fallo de alimentación proporciona notificaciones en tiempo real de cortes de energía. Se 
utiliza comúnmente para supervisar la red eléctrica, el SAI y la alimentación trifásica. El PFS se conecta 
a un puerto de entrada analógica y se completa con su propio adaptador de corriente que se conecta 
directamente a la fuente de alimentación que se está monitorizando. Los LED de estado proporcionan 
indicaciones inmediatas del estado del sistema.

Sensor de fallo de alimentación — PFS

El sensor GTHD recopila y transmite datos de temperatura y humedad relativa en tiempo real para 
proteger el centro de datos crítico y la infraestructura Edge del calor y la humedad. Los sensores se 
pueden montar en cadena para simplificar la instalación.

Temperatura/humedad/punto de condensación — GTHD

El SRT es un sensor de temperatura externo fácil de instalar, ideal para monitorizar diversas áreas, como la 
entrada A/A, salida A/A, temperatura ambiente, puntos calientes y temperatura interna del armario. El SRT 
está disponible en diversas longitudes de cable. Póngase en contacto con un representante de ventas de 
Vertiv para obtener una lista completa de opciones de sensores de temperatura.

Temperatura — SRT

El GT3HD proporciona monitorización de temperatura y humedad relativa en tiempo real con sensores de 
temperatura adicionales de 3 pies/0,9 m y de 6 pies/1,8 m. El GT3HD es ideal para monitorizar la 
temperatura en la parte superior, central e inferior de un armario de servidor. Una entrada complementaria 
proporciona la capacidad de encadenar sensores adicionales de forma conjunta, lo que lo convierte en una 
solución perfecta para monitorizar una fila de racks o armarios.

Kit de temperatura x 3/humedad/punto de condensación — GT3HD

El sensor de temperatura, humedad relativa, punto de condensación y flujo de aire de RTAFHD3 proporciona 
información crítica para garantizar que el equipo recibe un flujo de aire adecuado dentro de los parámetros 
óptimos para evitar fallos prematuros del equipo debido a condiciones de funcionamiento fuera de rango.

Temperatura/humedad/punto de condensación/flujo de aire — RTAFHD3

El A2D permite a los usuarios conectar un contacto seco, un sensor de 0-10 V o 4-20 mA a un puerto 
de sensor RJ12/Plug-n-Play. Proporciona a los usuarios la flexibilidad de utilizar un puerto de sensor 
Plug-n-Play para un sensor de contacto seco/0-5 V.

Convertidor analógico a digital — A2D
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Seleccione su rack 

Elija entre nuestros SKU de rack  
VR estándar 8 de Vertiv™ diseñados 
para soportar cargas de peso de  
alta densidad.

Añada sus unidades de 
distribución eléctrica

Seleccione entre una gama de PDU 
básicas, monitorizadas o conmutadas. 
Elija la ubicación de instalación y la 
ubicación de colocación del cable.

Entrega en un único envío 

Le instalamos la PDU y le enviamos  
los productos como un montaje 
preintegrado (en vez de las piezas 
por separado).

Cómo funciona:

Una solución que ahorra tiempo y preocupaciones para un 
despliegue rápido

El tiempo es un recurso muy valioso cuando se trabaja para poner en funcionamiento 
un centro de TI. Vertiv responde a las necesidades de los usuarios haciendo que la 
línea insignia de racks de servidor premium, el rack VR de Vertiv™, “esté disponible 
preintegrado con PDU para rack de Vertiv™ Geist™” antes del envío.  
Ahorre tiempo, dinero y recursos en el proceso de integración, y tenga la tranquilidad 
de saber que las piezas solicitadas se configurarán correctamente desde el principio.

Beneficios:

	y Instalación sin complicaciones - Le instalaremos sus PDU y nos aseguraremos 
de que todo esté correctamente configurado antes de su envío. Menos residuos y 
embalajes a desechar o tratar.

	y Compatibilidad sin preocupaciones — Se acabaron las preocupaciones sobre 
compatibilidad, puesto llevamos a cabo la integración antes del envío.

	y Envío rápido — Añadir esta característica no provoca retrasos. Sus racks con 
PDU para rack preintegradas se enviarán apenas unos días después de que Vertiv 
reciba el pedido. 

	y Garantía de 5 años — Vertiv ofrece una garantía de 5 años para el rack VR de 
Vertiv™ y una garantía de 5 años para la PDU para rack (con registro).

Cómo comprar:

Póngase en contacto con su oficina local de Vertiv para comenzar. 
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Puesta en marcha e instalación  
en rack opcionales

Los técnicos de Vertiv™ autorizados por 
la fábrica se encargan de la instalación  
y puesta en marcha de la PDU montada 
en rack en su ubicación. Disfrutará de la 
comodidad y la tranquilidad de tener a 
los expertos haciendo el trabajo, y el 
personal de TI libre de atender 
otras tareas.

Plan de protección de siete (7) años

El paquete Distribution Assurance 
Package ofrece una cobertura de piezas  
del 100 % para su sustitución durante 
siete años completos. Con este nivel  
de protección, se evitan los costes de 
tiempo de inactividad inesperados y  
se gana disponibilidad de la red.

Retirada opcional

Si se solicita con el Distribution Assurance 
Package, nuestros técnicos retirarán las 
PDU para rack antiguas. Esta tarea 
opcional se lleva a cabo cuando se accede 
a la instalación del rack y a la puesta en 
marcha de las nuevas PDU para rack.

Respuesta ante emergencias

El experimentado equipo de técnicos  
de Vertiv ofrece la mejor capacidad de 
servicio del sector para prestar asistencia 
con todas las PDU para rack de Vertiv™.  
Si alguna vez surge un problema con  
las unidades, tendrá acceso las 24 horas 
del día, 7 días a la semana al Centro de 
resolución para clientes de Vertiv.  
Puede contar con un reconocimiento 
rápido por parte de personal de 
asistencia, así como con trato prioritario 
para emergencias, incluida la respuesta 
de emergencia garantizada.

Distribution Assurance Package

Resumen 

Aun cuando el personal de TI trabaje 
a pleno rendimiento, no hay por qué 
dejar sin gestionar la alimentación 
crítica de la empresa. 

El paquete Distribution Assurance 
Package de Vertiv™ Services le ofrece 
un partner de servicios OEM de 
confianza con un nivel incomparable 
de experiencia en servicios de PDU 
para rack. Estaremos a su lado para  
el despliegue y garantizaremos un 
servicio consistente en todos sus 
centros. Dispondrá de una solución 
completa y que le evitará 
preocupaciones para garantizar la 
alimentación eléctrica crítica de  
sus cargas de TI y obtener así la 
máxima disponibilidad. 

Al combinar la tecnología líder de 
PDU para rack, un servicio y un apoyo 
experto y un plan de protección a 
siete años, sabrá que su centro de 
datos cuenta con la alimentación 
eléctrica que necesita para apoyar las 
aplicaciones críticas para la empresa.

Información para pedidos 

Para conseguir más información 
sobre este servicio y otras soluciones 
Vertiv™, visite Vertiv.com.

*Según los requisitos del cliente o envío de la nueva unidad en un plazo de 8 horas laborables desde la confirmación del ticket

Servicio de protección integral de siete (7) años Servicio de instalación Servicio de puesta 
en marcha Distribution Emergency
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Puesta en marcha P

Línea directa de servicio técnico 24x7

Piezas incluidas P

Tiempo de respuesta P 8 horas laborables*

Duración del contrato 7 AÑOS
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