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产品简介

维谛技术（Vertiv）CoolLoop Chiller风冷磁悬浮冷水机组专为满足数据中心机房对能效和可靠性的高要求而设计，提供

常规型和带自然冷却功能的两种配置，并可选配水力模块。其冷量范围广泛，覆盖350～2000kW，能够灵活适应不同规模

的数据中心需求。

通过集成磁悬浮平衡轴承、永磁同步电机、多机头共系统、智能控制微电脑和高效换热器等多项前沿节能技术，冷水机组

在能效和全生命周期运行稳定性方面表现出色，为数据中心提供高效、可靠的制冷解决方案。

冷水机组具备高能效、高全年综合能效、低衰减、长寿命、占地面积小以及支持蓄冷功能等显著优势，能够有效降低运营 

成本，提升数据中心的能源利用效率。无论是在新型智算还是超算数据中心机房，风冷磁悬浮冷水机组能为其 

提供全方位的可靠保障，助力客户实现绿色、高效的数据中心运营。

节
地
　
　

　
 全变频更高效　　

　
高
水
温

应用场景

商

用

建 
筑

酒店

商场

写字楼

工

用

建 
筑

数据中心

工业制造

新能源行业

公 
用

建 
筑

学校

会展中心

轨道交通

数据中心AIGC高效智算全场景应用示例



Vertiv™ CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

3 4

产品特点

	y EC风机设计紧凑，运行噪音低，为工作和生活环境

创造安静舒适的条件

	y 可根据负荷变化智能调速，部分负荷时相比传统 

风机节省30%以上电量

	y 独特的切风结构设计，进一步降低运行噪音，确保 

风机在高效运行的同时保持低噪

维谛技术全球水机业务分布

超越30年的全球数据中心冷冻水方案专家

  研发中心

  制造中心

研发中心：意大利EMEA、西安、苏州

四大工厂：意大利、印度、美国、中国

业务应用60+国家，覆盖欧、亚、美洲等

落地案例全球5000+
Vertiv™ CoolLoop Chiller

高效宽温高效满液式蒸发器

灵装省地无油0摩擦磁悬浮压缩机

绿色安全高效低噪EC风机

	y 经济器的使用，使得两级压缩系统制冷效率提高

5~10%

	y 采用磁悬浮无油压缩机技术，IPLV超国家一级能效

标准

	y 冷冻水出水温度最高可达25℃，轻松应对数据中心

智算液冷、生产工艺等需要较高水温的工业领域

	y 无毒无害成分占比100%，全生命周期无污染释放

	y 绝缘涂层电气柜实现带电单元全封闭防护，触电 

风险趋近于零

	y R13 4a冷媒臭氧破坏潜值（ODP）为0，充注量较 

常规方案减少35%，泄漏风险降低60%

	y 无需冷却水泵、冷却塔等复杂配置，节省设备占地 

面积和安装费用

	y 出厂标配压差式水流开关，省去现场配置安装步骤，

进一步简化安装流程

	y 可选配水力模块，实现机组打包出厂，到场只需 

接管上电即可使用，安装便捷高效

	y 启动电流低至2A，启动更平稳，对电网冲击小

	y 无油零摩擦设计，使用寿命长达25年以上，运行更 

可靠

	y 运行时无机械摩擦，噪音低至75dB（A）以下，创造

安静环境

	y 变频驱动智能调节转速，部分负荷时节省电量输入，

节能高效

	y 采用永磁同步电机直驱技术，压缩机功率中间传递

损失更低，整机功率效率更高，最高达0.97

	y 满液式蒸发器结合无油系统，进一步提升换热 

效率，性能更出色

	y 多个机头共用系统设计，提升机组效率和运行 

可靠性，保障稳定运行

	y 采用高效满液式蒸发器，降低逼近温度，提升机组

IPLV，换热效率卓越
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客户价值

极致能效，节能率达45% 无油免维护，运维成本节省70%

	y  核心部件寿命匹配机组设计周期，降低备件更换频率

	y 省去油滤更换、回油检测等5项传统维护工作量，人力投入减少60%

	y 采用无油磁悬浮压缩机，无摩擦运行，避免了机械轴承和压缩单元接触摩擦导致的内漏问题，以及有油系统油垢 

堆积、油脂变质引起的堵塞和换热效率下降问题，避免传统有油机组全生命周期内30%性能衰减

维护类型 常规有油螺杆 CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

更换润滑油油 3年后2年1次 不需要

更换油滤滤芯 每年1次 不需要

油脂质量检测 每周1次 不需要

油滤压差检测 每月1次 不需要

油加热器功能检测 三年1次 不需要

方案类型 机房 
容量功率

IT平均 
负载率

满载 
机组能效

GB- 
IPLV

机组 
CLF

年节约电费 
（万元）

年节约运维费用 
（万元）

CoolLoop Chiller 
风冷磁悬浮冷水机组方案

1800 75%
3.67 4.6 0.20 189 4.5

常规风冷螺杆机组方案 3.0 3.7 0.36 0 0

机组能力（%）

运行年限（年）
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CoolLoop Chiller 
风冷磁悬浮冷水机组

常规风冷螺杆

CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组与常规常规风冷螺杆

	y IPLV远超国家一级能效标准，综合节电率高达45%以上

	y BA+AI动态调优（选配）：空调系统节能比例≥10%，PUE优化至1.3以下

	y 采用高效无油0摩擦磁悬浮压缩机、高效满液式蒸发器、高效EC风机等高效部件以及多机头共系统设计，由高精度 

的液位传感器配合电子膨胀阀使制冷剂流量和系统负荷相匹配，极致高能效，全生命周期综合能效更优

客户案例

项目概况：海南某数据中心，IT负载1800kW，平均负载率75%，冷冻水供回水12/18℃，设计环境干球温度41℃

配置方案：600kW风冷磁悬浮冷水机组”3+2”方案 

无油运行，性能衰减仅2%
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系统设备

冷冻泵 变频器 专用控制盒

维谛技术(Ver tiv)自主研发的智能机房群控系统，可机载集成多套控制冷水主机、冷冻水泵、等部件运行，提供自动控制 

与节能策略，同时可支持Modbus协议，优化后效率提升可达10~20%。

机房群控系统示意图

移动监控

全场景绿色解决方案

智能机房群控系统

维谛技术 (Ver t iv)基于机理模型、暖通专家经验、AI算法的数据中心制冷系统节能调优解决方案，通过优化机房气流 

组织、分析制冷系统参数、IT负载、室内外环境等数据，训练算法模型拟合制冷设备之间的复杂非线性关系，推理出末端

空调设备与冷源设备最优参数，使得制冷系统以最优工况自适应运行，降低传统反馈控制存在的冷量波动和冗余浪费， 

实现最优PUE。基于领域专家经验和AI算法实时检测、预测制冷系统各部件健康状态，提前预警，减低运维成本。

	y 高效节能：节能率一个月3~8%，一年6~20%

	y 安全可靠：策略由边缘AI节能主机和BA系统执行，并提供边缘安全保护逻辑，策略满足专家安全边界和SLA要求

Ver t iv™ SitWeb AI 节能调优系统

CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

用户原有冷机

温湿度检测仪 电动阀 压差计 流量计电量表

系统仪表

智能机房群控系统

数据监控中心

工业触摸屏
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技术参数 

机组型号 CM4035SGHC003 CM4045SGHC003 CM4070SGHC003

制冷量（RT） 100 128 199

制冷量（kW） 350 450 700

电源电制 380V/3/50Hz 380V/3/50Hz 380V/3/50Hz

机组最大运行功率（kW） 107.2 153.3 214.3

机组最大运行电流（A） 171.4 245.2 342.8

机组启动电流（A） 2 2 2

冷凝器
类型 V型翅片铜管式换热器

风机个数 6 8 12

蒸发器

水流量（m³/h） 50.4 64.8 100.8

水压降（kPa） 62.6 66.1 31.5

水侧承压（MPa） 1.0 1.0 1.0

接管方式 卡箍 卡箍 法兰

接管尺寸（mm） DN125 DN150 DN200

外形尺寸

长（mm） 3860 4960 7160

宽（mm） 2260 2260 2260

高（mm） 2540 2540 2540

运输重量（kg） 3886 4534 7170

机组带蒸发器侧水压差开关和橡胶减震垫，可选配弹簧减震器，水流开关等

机组型号 CM4100SGHC003 CM4150SGHC003 CM4200SGHC003

制冷量（RT） 284 426 569

制冷量（kW） 1000 1500 2000

电源电制 380V/3/50Hz 380V/3/50Hz 380V/3/50Hz

机组最大运行功率（kW） 317.6 459.9 607.7

机组最大运行电流（A） 508 735.6 972

机组启动电流（A） 2 2 2

冷凝器
类型 V型翅片铜管式换热器

风机个数 20 24 30

蒸发器

水流量（m³/h） 144 216 288

水压降（kPa） 58.1 81.1 88.6

水侧承压（MPa） 1.0 1.0 1.0

接管方式 法兰 法兰 法兰

接管尺寸（mm） DN200 DN200 DN200

外形尺寸

长（mm） 11560 13950 17250

宽（mm） 2260 2260 2260

高（mm） 2540 2540 2540

运输重量（kg） 9733 12436 15861

机组带蒸发器侧水压差开关和橡胶减震垫，可选配弹簧减震器，水流开关等

备注：

1. 以上表格参数依据GB/T 18430.1-2024 数据中心专用型工况条件：冷冻水进出水-/15℃，冷冻水水流量=0.144*制冷量(m³/h)/kW，环温温度：干湿球35/-℃ 

2. 由于产品迭代，以上表格参数可能会有更新，恕不另行通知

备注：

1. 以上表格参数依据GB/T 18430.1-2024 数据中心专用型工况条件：冷冻水进出水-/15℃，冷冻水水流量=0.144*制冷量(m³/h)/kW，环温温度：干湿球35/-℃ 

2. 由于产品迭代，以上表格参数可能会有更新，恕不另行通知
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关于维谛技术（Vertiv）
维谛技术（Ver tiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源），是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商，在通信网络、 

数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术（Ver t iv）的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、 

互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体，为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和 IT基础设施 

解决方案和技术服务组合。

维谛技术（Ver t i v）的客户遍布全球，在中国拥有2大研发中心和2大生产基地，覆盖全国范围的30+办事处和用户服务 

中心、100+城市业务支持中心，为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务，共同构建关键技术悦动在线

keep it humming™的美好世界。

End Market*

地域分布 1

22% 12% 10%

15%

75%

23%

22%

美洲区 

欧洲、中东及非洲地区

亚太地区

广泛的电力、热管理、IT 和边缘计算

基础设施、解决方案和服务组合

遍及全球的业务覆盖和供应链网络 在全球关键行业运营的客户

关键基础设施和解决方案 

服务和备件

一体化机架解决方案

数据中心

通信网络

商业和工业

56% 65%

产品 1 终端市场 1,2

全球服务

50+年专业积累，具备全球范围的端到端基础设施服务能力。

240+
服务中心

190+
技术响应中心

60+服务中心

欧洲、中东和非洲

美洲

亚太

Vertiv™ 360AI

Services for the entire lifecycle 
anytime, anywhere
50+ years building and servicing the world’s most critical infrastructure, with end-to-

end capabilities for high-density environments.

End-to-end services for seamless 
AI deployments
End-to-end lifecycle services are included with Vertiv™ 360AI solutions to streamline 
deployment and maintain high-density infrastructure, including liquid cooling systems. 
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100+服务中心

1,600+交付工程师

600+交付工程师

1,300+交付工程师

70+技术响应中心

100+技术响应中心

20+技术响应中心

80+服务中心

我们的品牌

注：1 基于 2023 财年收入；2 市场细分四舍五入至最接近的 5%。所有其他信息截至 2023 年 12 月 31 日。
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产品 1 终端市场 1

Avocent®

IT 管理
Geist™

机架 PDU

NetSure™

直流电源
Liebert®

交流电源和热管理
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免责声明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性，但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息，该预测具有不确定性，可能与实际结果有差别，

本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。本文件信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更，恕不另行通知。

Vertiv和Vertiv标识是维谛技术的商品商标和服务商标。©维谛技术2025年版权所有。

E-X621****-0425

维谛技术有限公司
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电话：（0755）86010808
邮编：518055
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