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Die SmartAisle™-Losung
Wirfreuenuns,dassSiesichfurdieSmartAisle™-
Losung der Vertiv Integrated Systems GmbH
entschieden haben.
SmartAisle™umfasstallewichtigenKomponenten
furKaltgang-EinhausungeninRechenzentren.

Gultigkeit dieser Anleitung

Diese Anleitung gilt fur folgende
SmartAisle™-Komponentender\Vertivintegrated
Systems GmbH:

- Dachelement

- Flugelttr mit automatischem TurschlieBer
- Schiebettr mit mechanischer SchlieBung
- Schiebetr mit elektrischer SchlieBung

- Stirnwandelement

- Fullwand

- Dichtsatz

Bestimmungsgemale Verwendung
Die Komponenten der SmartAisle™-Lésung
sindvorgesehenflrRechenzentrenintrocke-
nerindustrieumgebung.DieVerwendungz.B.in
einem Feuchtraum oder

im Freien gilt als nicht bestimmungsgemaB.
Bei Schaden, die aus nicht bestimmungs-
gemaBerVerwendungoderauseigenméachtigen
An- oder Umbauten entstehen, ist jeglicher
Gewahrleistungs-undHaftungsanspruchausge-
schlossen.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei
Vertiv Integrated Systems. Wiedergabe und
NachdruckauchvonTeilendiesesHandbuches
sind nur mit Quellenangabe gestattet.

Technischer Stand

Technischer Stand: 02/2014.

VertivintegratedSystemsbehéltsichdasRecht

vor, ohne Vorankindigung

- Konstruktions-undBauteileverdnderungen
vorzunehmen,sowieanstellederangegebe-
nenBauteiledquivalenteandereBauteilezu
verwenden,diedemtechnischenFortschritt
dienen,

- InformationendiesesHandbucheszuandern.

Haftung

VertivIntegrated Systems Ubernimmtkeiner-
lei Gewahr fur die vollstandige Richtigkeit der
Angaben.InsbesonderewirdkeineHaftungfur
Schéden Ubernommen, die aus unsach
geméaBerHandhabungderProdukteentstehen.

| Knarr SmartAisle™ -
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The SmartAisle™ solution
Wearedelightedthatyouhavedecidedtobuy
theSmartAisle™solutionfromVertivintegrated
Systems GmbH.
SmartAisle™comprisesallthemaincomponents
for cold aisle containments for data centres.

Validity of this manual

This document applies to the following
SmartAisle™componentsfromVertivintegrated
Systems GmbH:

- Roof element

- Swing door with automatic door closer
- Sliding door with mechanical closer
Sliding door with electrical closer
Front wall element

Filler panel

Sealing kit

Proper usage

The components of the SmartAisle™ solution
aredesignedforcomputercentresusedinadry
industrialenvironment. Theiruseinotherareas,
forexampleinawetroomoroutdoors,shallbe
deemed improper.

The manufacturer will refuse all warranty and
liability claims caused by improper usage or
if components are added or modified without
authorisation.

General Information

Copyright

All rights to this manual are owned by Vertiv
IntegratedSystems.Reproductionandreprinting
ofthismanual,inwholeorinpart,are permitted
onlyifthesourceoftheinformationisspecified.

Technical status

Technical status of the manual 02/2014.

Vertiv Integrated Systems reserves the right

- tomodifythedesignorthecomponentsorto
useequivalentcomponentsotherthanthose
shownwherethisservestechnicalprogress
and

- to modify the information contained
in this manual without prior notice.

Liability

Vertiv Integrated Systems can not accept re-
sponsibilityforthecompletenessandcorrectness
ofthe information. In particular, we accept no
liabilityfordamageswhichresultfromincorrect
use or operation of the product.
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La solution SmartAisle™
Nous sommes heureux que vous ayez choisi
la solution SmartAisle™ de Vertiv Integrated
Systems GmbH.
SmartAisle™englobetouslesélémentsimpor-
tantspourlesconfinementsdalléefroidedansles
centres de calcul.

Validité du présent manuel

Leprésent manuel concerne lescomposants
SmartAisle™deVertivintegratedSystemsGmbH
suivants :

- Elément de plafond

- Porte a deux battants avec ferme-porte

- Porte coulissante a fermeture mécanique
- Porte coulissante a fermeture électrique
- Elément frontal

- Panneau de remplissage

- Kit d'étanchéité

Utilisation conforme

Les composants de la solution SmartAisle™
sontprévus pourlescentresdecalculdansun
environnementindustrielsec.Leurutilisationpar
exemple dans un local humide ou en plein air
n'est pas considérée comme conforme.
Encasdedommagesdusaune utilisationnon
conforme ou a des ajouts ou des transforma-
tionseffectuésde votre propreinitiative,nous
déclinonstouteresponsabilitéettoutrecoursala
garantie est exclu.

Consignes générales

Droits d'auteur

Tous les droits relatifs au présent manuel
reviennentalasociété VertivintegratedSystems.
Toutereproductionouréimpressionintégraleou
partielleduprésentmanuelestautoriséeunique-
ment avec indication des sources.

Etat technique

Etat technique 02/2014.

Lasociété VertivintegratedSystemsseréserve

le droit, sans avis préalable,

- d'apporter des modifications relatives
a la construction et aux piéces, d'utiliser
alapiecesindiquéesd'autrespieceséquiva-
lentes utiles aux progres techniques,

- demodifierlesinformationscontenuesdansle
présent manuel.

Responsabilité

Vertiv Integrated Systems ne donne aucune
garantieencequiconcernel'exactitudetotale
desindications.Parailleurs,aucuneresponsabilité
n'estassumée pour lesdommages découlant
d'une utilisation non conforme des appareils.

05/19 4



B 12

B 13

Vertiv

DEUTSCH

HervorhebungenundSymbole

Wichtige Textpassagen,dieunbedingtbeachtet
werdenmussen,sindindieser Anleitungwiefolgt
hervorgehoben:

Gefahr!

Fordert SicherheitsmaBBnahmen zum
Schutz der Gesundheit betroffener
Personen.

Achtung!
Hebthervor,wasgetanoderunterlassen
werden muss, um Sachwerte nicht zu
beschédigen.

Hinweis
EmpfiehitHandlungenundgibtHinweisefiir
einenreibungslosenundschnellenUmgang
mit dem Gerit.

Sicheres Arbeiten

Die SmartAisle™-Losung wird in einem
sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand
ausgeliefert.

Die Vertivintegrated SystemsGmbHkanndie
SicherheitundZuverlassigkeitundLeistungder
SmartAisle™-Lésungnurdanngewahrleisten,
wennMontage,Bedienung,An-undUmbauten
nach diesem Handbuch ausgefuhrt werden.

* Handbuch immer am Arbeitsplatz
aufbewahren.

» BeachtenSieauchweitereDokumentationen
von angeschlossenen Geréaten.

 LassenSieSchadenundMéngelumgehend
von autorisierten Fachkraften beseitigen.

» NurdieindiesemHandbuchbeschriebenen
Tatigkeiten selbst durchfuhren.
EigeneReparaturenundUmbautenaufeigene
Gefahr!

| Knurr SmartAisle™ — Kaltgang-Einhausung |
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Markings and symbols

Importantpassagesareemphasisedinthetext
anditisessentialtotakenoteofthemasfollows:

Danger
Requiressafetymeasurestobetakento
protectthehealthofpersonnelconcerned.

Warning

Emphasises what has to be done
orrefrainedfrombeingdoneinorderto
avoid damaging valuable property.

Information

Recommends ways of dealing with
certainelementsandgivesinstructionsfor
smooth and quick assembly.

Safe operation

The SmartAisle™ solution is supplied in a
perfectly safe condition.

Vertiv Integrated Systems GmbH can only
guaranteethesafetyandreliabilityandfunction
of the SmartAisle™ system if it is assembled,
used,extendedandmodifiedasdescribedinthis
manual.

» Keep this manual at the workstation at all
times.

» Referalsotothedocumentationsuppliedfor
connected devices.

e Haveanydamageanddefectsrectifiedwith-
out delay by authorised personnel.

» Only carry out the work described in this
manual yourself.
Youtakefullresponsibilityforanyunauthor-
ised repairs and modifications!

03.029.9980 | IndexD |
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Mises en évidence
et symboles

Les passages de textes importants de cette
notice,arespecterimpérativement,sontmisen
évidence de la maniére suivante :

Danger !

Exige des mesures de sécurité
pour la protection de la santé des
personnes concernées.

Attention !

Souligne ce qui doit étre fait ou évité
pour ne pas endommager des biens
matériels.

Nota

Recommande des manipulations et
donnedesconsignespourunmontagerapide
et sans probléme.

Travailler en toute sécurité

LasolutionSmartAisle™sontlivrésdansunétat
de sécurité technique parfaite.

Lasociété Vertiv Integrated Systems GmbH
ne peut garantir la sécurité, la fiabilité et les
performancesdelasolutionSmartAisle™quesile
montage,utilisation,lemontagedesaccessoires
etlestransformationssonteffectuésconformé-
ment au présent manuel.

« |l faut toujours conserver le manuel.

» Observezégalementlesdocumentationsdes
appareils quiy sont raccordés.

« Faireéliminerimmédiatementdommageset
défauts par des personnes autorisées.

» N'effectuez vous-méme que les taches
décrites dans le présent manuel.
Toute modification ou réparation que vous
effectuez vous-méme l'est a vos propres
risques !
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Gewaibhrleistung

DieVertivintegratedSystemsGmbHbietetauf
alle mechanischen und elektrischen Geréate-
Komponenten eine Gewahrleistung von 12
Monaten.AlsStichtagwirddasLieferdatumge-
rechnet.WeitereDetailsentnehmenSiebitteden
allgemeinenGeschéftsbedingungenderVertiv
Integrated Systems GmbH.

Service

Fur alle Fragen steht Ihnen der technische
Supportvon Vertiv Integrated Systems unter
folgender Adresse gern zur Verfugung:

Vertiv Integrated Systems GmbH
Mariakirchener Strafe 38
D-94424 Arnstorf

& +49 (0) 87 23/27-0

Fax +49 (0) 87 23/27-154
E-Mail knuerrinfo@vertiv.com

Normen und Vorschriften

DieSmartAisle™-LésungistinUbereinstimmung
mit den relevanten Normen und Vorschriften
gebaut und gepruft worden.

DIN EN 60950

| KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung |
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Warranty

VertivintegratedSystemsGmbHprovidesawar-
rantyfor12months,startingonthedateofdeliv-
ery,onallmechanicalandelectricalcomponents.
Further details can be found in the enclosed
GeneralBusinessConditionsofVertivintegrated
Systems GmbH.

Service

VertivintegratedSystemsTechnicalSupportwill
be glad

to assist you with any queries.

Please contact:

Vertiv Integrated Systems GmbH
Mariakirchener Strae 38
D-94424 Arnstorf

& +49 (0) 87 23/27-0

Fax +49 (0) 87 23/27-154
e-mail knuerrinfo@vertiv.com

Standards and regulations
TheSmartAisle™solutionhasbeenconstructed
andtestedinaccordancewiththerelevantstand-

ards and regulations.

DIN EN 60950

03.029.9980 | IndexD |
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Garantie

LasociétéVertivintegratedSystemsGmbHoffre
une garantie de
12moispourl'ensembledescomposantsméca-
niquesetélectriques.Ladatedelivraisonsertde
date de référence.

Vous trouverez d'autres précisions dans les
conditionsgénéralesdeventedelasociétéVertiv
Integrated Systems GmbH.

Service

Pourtoutesquestions,contacterleS.AV.tech-
niquede VertivintegratedSystemsal'adresse
suivante.

Vertiv Integrated Systems GmbH
Mariakirchener Stra3e 38
D-94424 Arnstorf

& +49 (0) 87 23/27-0

Fax +49 (0) 87 23/27-154
e-mail knuerrinfo@vertiv.com

Normes et prescriptions
La solution SmartAisle™ est concu selon les
normes,prescriptionsetdirectivespertinenteset

homologué en conséquence

DIN EN 60950

05/19 6
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Lieferung

Transportschaden

Gefahr!
BeierkennbarenTransportschidenistdie
Sicherheit nicht mehr gewihrleistet!
 TransportschadensofortnachAnlieferung
derSpeditionunddemHerstellermelden.

Lieferumfang

Lieferumfang nach Katalog.

DieElementederSmartAisle™-Losungwerdenab

Werk teilmontiert geliefert.

 AlleabWerkmontiertenSchraubverbindungen
auf festen Sitz prifen.

Transport

Gefahr!

Unfallgefahr und Gefahr von Gesund-

heitsschdaden beim Tragen schwerer,

sperriger Lasten!

o Schwereundsperrige Elemente,wiez.B.
Turflugel, mitmindestenszweiPersonen
anheben und tragen.

» Schwere Lasten immer aus der Hocke,
niemals in geblckter Haltung anheben.

Vor dem Transport
» Bewegliche Teile entfernen.
« TirengegenunbeabsichtigtesOffnensichern.

VerpackungundEntsorgung

AlleverwendetenMaterialienderVer-packung

konnen stofflich wiederverwertet werden.

» EntsorgenSiealleanfallendenAbfalleumwelt-
freundlich,entsprechenddenMdglichkeiten
vor Ort.

» BeachtenSiediegeltendenVorschriftenzu
Umweltschutz und Abfallentsorgung.

| Knurr SmartAisle™ — Kaltgang-Einhausung |
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Delivery
Shipping damage

Danger
Ifthecomponentshaveclearlysuffered
shippingdamage,wecannotguarantee
that they are safe.
 Reportshippingdamagetotheforwarderor
manufacturerimmediatelyafterdelivery.

ltems supplied

Thesupplieditemsarelistedinthecatalogue.

The elements of the SmartAisle™ system are

partly assembled by the manufacturer before

delivery.

» Checkallthescrewconnectionsmadeatthe
factory to ensure that they are secure.

Transport

Danger

Dangerofaccidentsanddamagetohealth

whenyoucarry heavy,awkwarditems.

o Atleasttwopeopleshouldalwaysliftand
carry heavy,awkward items, such asthe
door leafs.

o Alwaysuseyourkneestoliftheavyitems,
not your back.

Before transport

¢ Remove moving parts.

o Securedoorstopreventthemopeningacci-
dentally.

Packagingandwastedisposal

Allthe materialsusedinthe packaging canbe

recycled.

« Disposal of all waste in an environmentally
friendly manner using local facilities.

» Complywithcurrentregulationsrelatingto
environmentalprotectionandwastedisposal.

03.029.9980 | IndexD |
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Livraison

Dommages liés au transport

Danger !

Lasécuritén'est plus assuréeencasde

dommagesapparentsliésautransport!

o | esdommagesliésautransportdoivent
étre signalés au transporteur et au
constructeur immédiatement aprés la
livraison.

Colisage

Colisage d'aprés le catalogue.

Leséléments dela solution SmartAisle™ sont

livrés partiellement assemblés en usine.

 \érifier si tous les assemblages vissés
en usine sont bien serrés.

Transport

Danger !
Risqued'accidentourisquespourlasanté
encasdetransportde charges volumi-
neuses et lourdes !

o Soulever et porter a deux personnes au
moinslesélémentslourdsetencombrants
comme les battants de portes

» Toujourssouleverlescharges lourdes a
partir dela position accroupie, jamaisen
courbant le dos.

Avant le transport

o Retirer les éléments amovibles.

» Sécuriserlesportespourempécheruneouver-
ture involontaire.

Emballageetéliminationdes
déchets

Touslesmatériauxutiliséspourl'emballagese

prétent a un recyclage matiére.

 Elimineztouslesdéchetsdanslerespectde
I'environnementenfonctiondespossibilités
locales.

» Respectezlesdispositionslégalesenvigueur
concernantlaprotectiondel'environnementet
le traitement des déchets.

05/19 7



Vertiv

DEUTSCH

Montagehinweise

Notwendiges Werkzeug

- Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Wasserwaage

- Innensechskantschlissel 6 mm
Gabelschlussel 13 mm, 19 mm
Torx-Schraubendreher TX25, TX30, TX50
Seitenschneider

Vorbereitung
1 Schréanke nivellieren und anreihen.
2 SchrankemitKalt-Warm-Trennungversehen.
3 Offnungen im Doppelboden
(z.B. Kabeldurchftihrungen) abdichten.

Darstellungsbeispiel

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen

(siehe Beispiel:

1 den Anbauort in der Ubersicht links,

2 die Art der Befestigungselemente,

3 das notwendige Werkzeug,

4 dieAnzahldernotwendigenVerschraubungen
(sofernkeinekomplette Abbildungmaglich
ist).

Hinweis

DieDach-, Tiir-undStirnwandelementesind
fiirGanghohenvon2000mmund2200mm
undfiirGangbreitenvon1200mm,1500mm
und1800mmerhiltlich(Toleranz:35mm).
DieAbbildungenzeigeneineGangbreitevon
1200mmundeineGangh6hevon2000mm,
die Montage der breiteren
bzw.héherenDach-, TiirundStirnwandel-
emente erfolgt analog.

| Knarr SmartAisle™ -
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Assembly instructions

Tools required

- Philips screwdriver

- Spirit level

- 6 mm Allen key

- 13 mm and 19 mm open-ended spanner
Torx screwdrivers TX25, TX30 and TX50
Side cutting pliers

Preparation

1 Levelthecabinetsandpositionthemsideby
side.

2 Divide the cold and warm sections
of the cabinets.

3 Seal openings in the double floor
(for example cable passages).

Specimen illustration

The illustrations in this manual show

(see specimen):

1 Themountingpointinthesummaryontheleft

2 The type of fastening elements

3 The required tools

4 Thenumberofscrewconnectionsrequired(if
they cannot all be shown)

Information

Theroof,doorandfront wallelementsare
availableforaisleheightsof2000mmand
2200mmandforaisle widths of 1200mm,
1500mmand1800mm(tolerance+35mm).
Thefiguresshowanaislewidthof1200mm
andanaisleheightof2000mm,thewideror
higher roof,
doorandfrontwallelementsareassembled
using the same method.

03.029.9980 | IndexD |
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Consignes de montage

Outillage nécessaire

- Tournevis cruciforme

- Niveau a bulle

- Clé Allen 6 mm

Clé a fourche 13 mm et 19 mm
Tournevis Torx TX25, TX30 et TX50
Pince coupante diagonale

Préparation
1 Ajuster le niveau des baies avant
de les aligner
2 Equiperlesbaiesdeséparationfroid-chaud.
3 Etanchéifier les ouvertures
pratiquées dans le double plancher
(par ex. les passages de cables).

Exemple d'illustration

Lesillustrationsdanscemanuelmontrent(voir

exemple) :

1 Le lieu de montage vue de gauche

2 |a nature des éléments de fixation

3 L'outil nécessaire

4 | enombredevisnécessaires(siuneillustra-
tion complete est impossible)

o @

TX30

Nota
Lesélémentsdeplafondsoudeportesainsi
quelesélémentsfrontauxexistentpourdes
hauteurs d'allée de 2000 mm
oude2200mmetpourdeslargeursd'allée
de1200mm,1500mmou1800mm(tolérance
+35 mm).
Lesillustrationsmontrentunelargeurd‘allée
de 1200 mm et une hauteur

d'allée de 2000 mm ; le montage des élé-
mentsdeplafonds,deportesoud'éléments
frontauxpluslargesouplushautss'effectue
de maniére analogue.

05/19 8
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" 31 Winkelprofile

» WinkelprofilemitLuftregulierungs-6ffnungen
an die Gangenden platzieren.

- U-Offnung zeigt zur Schrank-Rickwand.

- WinkelprofilschlieBtplanmitVorderseiteder
Schrankabdeckung ab.

» Bohrungenim Schrankdeckel verwenden.

 StegeimWinkelprofilggfmitSeiten-schneider
entfernen.

» Jedes Winkelprofil mit mindestens zwei
Schrauben befestigen (AD.

» WinkelprofileandenGangendennichtver-
schrauben.

» Ab zwei Winkelprofilen pro Gangseite:
Je zwei Winkelprofile mit Ubergangs-
abdeckung und vier Schrauben verbinden
(AD).

Hinweis
BeiVerwendungderDCM'-Schréankeineiner
Reihe miissen zwischen Winkelprofilund
Schrank die Ausgleichsbleche eingelegt
werden.

Angle sections

Position angle sections with air regulation
openings at the ends of the aisles.
TheU-shapedopeningfacestherearwallof
the cabinet.
Theanglesectionclosesflushwiththefrontof
the cabinet cover.

Use the boreholes in the cabinet cover.
Removethewebsintheanglesectionswith
side cutting pliers if necessary.
Secureeachanglesectionusingatleasttwo
screws (ATD.
Donotbolttheanglesectionsattheendsof
the aisles.

As from two angle sections per aisle side:
Connecttwoanglesectionswithcoverstrips
and four screws (A2).

Information

When having the DCM’ racks in arow, the
alignmentplatesmustbeinsertedbetween
the angle section and rack.

Cornieéres

« Installer les cornieres avec les orifices de
régulation d'air aux extrémités.

- L'ouvertureenUesttournéeverslepanneau
arriere de la baie.

- Lacorniereaffleureparrapportalafacefron-
tale du recouvrement de la baie.

« Utiliser les orifices existants sur la baie.

o Lecaséchéant,éliminerlesnervuresdelacor-
niereal'aidedelapincecoupantediagonale.

 Fixerchaquecorniereavecdeuxvisaumini-
mum CATD.

» Nepasvisser les cornieres a l'extrémité de
l'allée.

o Apartirdedeuxcornierespourchaquecoté
del'allée:relierdeuxcorniéresavecuncou-
vercle de raccordement et quatre vis (A2).

A2

o-
X 30§

Nota
Lorsdel'utilisationd'armoiresDCM alignées,
lestélesdecompensationdoiventétreinsé-
rées entre la corniére et I'armoire.

Vertiv | Knurr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung
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Nota
PourlesarmoiresMiracel’,desplaquesen
plastiquedoiventétreutiliséesafinderem-
plir 'emboutissage sur le couvercle.

Information
PlasticwashersmustbeusedwithMiracel’
racksforfillinguptheembossingonthetop
cover.

Hinweis

Bei Miracel’-Schrinken miissen fiir
Ausfiillung der Pragung am Deckel
Kunststoffscheiben verwendet werden.

. 3.2 Trennleisten

o Trennleistenim Abstand von 600 mmoder

Barres de séparation

Separating strips

» Fitseparatingstripsatintervalsof600mm  « Monterlesbarresdeséparationaunedistance

Vertiv

800 mm montieren, je nach Breite der
Plexiglasplatten.

Endtrennleisten bundig mit den Winkel-
profilenalsAbschlusselementemitjeweilszwei
Schrauben befestigen.

Trennleisten als Zwischenelemente
mitjeweilszweiSchraubendiagonalbefestigen
D).

Knurr SmartAisle™ — Kaltgang-Einhausung

or 800 mm depending on the width of the
Plexiglas panels.
Securetheendseparatingstripsflushwiththe
anglesectionstoactasclosingelementsusing
two screws on each.
Secureseparatingstripsdiagonallytoactas
interimelements using two screwsoneach
D.

D &
\
=

| 03.029.9980 | vO1 |

05/19

de 600 mm ou de 800 mm selon la largeur
des plaques de plexiglas.
Fixerlesbarresdeséparationd'extrémitéau
rasdescornieresenélémentsdebordureau
moyen de deux vis chacune.
Fixerendiagonalelesbarresdeséparationen
guised'élémentsintercalairesaumoyende
deux vis chacune (D).

!
|

=3
2X
s

/

|

&
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Trennleiste fur Gangléschung Separatingstripforaisleextinguishing  Barre de séparation pour extinction
d'allée

~
<

. 3.2 Schutzwinkel Protection bracket Corniére de protection

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 1"
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. 3.4 Plexiglasplatten Plexiglas panels Plaques de plexiglas
 Dichtungsband(GzwischendieTrennleisten ~ « Affixsealingstrip(GDbetweentheseparating ¢ Collerlabande d'étanchéité (G surlacor-
auf das Winkelprofil kleben. strips on the angle section. niére entre les barres de séparation.
» Plexiglasplatten auflegen (G2). » Place the plexiglas panels (G2). « Installer les plaques de plexiglas (G2).

. 3.5 Hohenblende Height trims Masque des différences
de hauteur
ZurUberbriickungderHéhendifferenzzwischen  Tobridgetheheightdifferencebetweencabinets ~ Pour combler la différence de hauteur entre

Schranken miteiner Hohevon2200mmund  withaheightof 2200 mmand cabinetswitha  les baies de 2200 mm de haut et celles de
Schranken mit einer Héhe von 2000 mm. height of 2000 mm. 2000 mm.

 DichtschaumrundumdenUmfangaufkleben.  « Applythefoamaroundtheperimetertoseal o Appliquer la mousse expansive autour du
the gaps. périmétre pour combler les rainures.

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | vO1 | 05/19 12
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. 3.6 SensorBOX SensorBOX SensorBOX

» AbdeckplattederLuftregulierungs-6ffnung ~ « Removethecoverplateoftheairregulation e Retirerle couvercle de l'ouverture de régu-
im Winkelprofil Coder in der Trennleiste fur openingintheanglebracket(orinthesepa- lation d'air dans la corniere (ou la barre de
Gangléschung) abnehmen. rating strip for aisle extinguishing). séparation pour extinction d'allée).

« SensorindenLuftkanaleinbauen/aufklipsen e Install/snapthesensorontotheairduct(I). e Installer/clipserlecapteurdansleconduitdair
an. » AttachtheSensorBOXfromtheoutsidetothe an.

» SensorBOXvonauBenan den Winkelprofil angle bracket (12). « InstallerSensorBOXsurlacharniéredepuis
montieren (12). I'extérieur (12).

SensorBOX in der Trennleiste fur SensorBOX in the separating stripfor ~ SensorBOXdanslabarredeséparation
Gangléschung aisle extinguishing pour extinction d'allée

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 13
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DEUTSCH

Hinweise

Voraussetzung fur Turmontage:
- Dachelement montiert.

Tirrahmen

» RahmenprofileaufdenBodenlegenundmit
Eckverbindern verschrauben.

A

e Scharniergelenke am Rahmen montieren.

W9 VERTIV.

8 deux battants

ENGLISH FRANCAIS

Notes Remarques

Prerequisite for door mounting: Condition préalable au montage de la porte :

- Roof element installed. - Elément de plafond déja installé.

Door frame Cadre de porte

 Placetheframesectionsonthefloorandbolt e« Placerlesprofilésducadresurlesol,puisles
them to the corner connectors. fixer au moyen de raccords d'angle.

2X
o
f:::::%%szo

« Attach the hinges to the frame. « Installer les articulations a charniére surle
cadre.

o
%TX 30

12%

| Knurr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.9980 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 14
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

« VertikaleTUrblendenbeidseitigamTurrahmen ~ » Screwverticaldoortrimstobothsidesofthe o Visser les masques de porte verticaux de
verschrauben. door frame. chaque coté du cadre de porte.

C Cc

S ~C

—/
=/
e TurschlieBer montieren. « Attach the door closer. « Installer le ferme-porte.
E
D

/‘%
=
2%

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 15
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» Horizontale Turblende verschrauben. » Bolt on the horizontal door trim. « Visser le masque de porte horizontal.

 Befestigungswinkel montieren.  Attach the mounting bracket. * Installer I'équerre de fixation.

e Knlrr DCM /
Knurr Miracel2

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 16
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» Befestigungswinkel montieren. o Attach the mounting bracket. « Installer I'équerre de fixation.

o TurrahmenmitvertikalenTurblendenaufstel-  « Place the door frame with the verticaldoor e Dresserlecadrede porteaveclesmasques
lenundamBefestigungswinkelverschrauben. trims upright and bolt it to the mounting de porte verticaux, puis visser celui-ci sur
bracket. I'équerre de fixation.

Vertiv | KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 17



8 deux battants

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

o TurrahmenmitvertikalenTurblendenaufstel-  » Placethe door frame with the verticaldoor e Dresserlecadrede porteaveclesmasques
lenundamBefestigungswinkelverschrauben. trims upright and bolt it to the mounting de porte verticaux, puis visser celui-ci sur
bracket. I'¢querre de fixation.

¢ VR Rack

» Rahmen vertikal im Lot ausrichten und « Aligntheframeverticallyandthenboltitto e Ajusterlacadreverticalement,puisfixercelui-
Uber die vertikalen Turblenden am Boden the floor via the vertical door trims. ciausol parlintermédiaire desmasquesde
verschrauben. porte verticaux.

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 18
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W9 VERTIV.

8 deux battants

FRANCAIS

Turfligel Door leafs

Install the door leafs

» Hang the door (JD.

» Move the lower hinge part upwards (J2).
« Tighten the screw (J3).

Turflugel montieren

e TUreinhangen (UD.

o Unteren Scharnierteil nach oben
schieben (J2).

» Schraube festziehen (J3).

Vantaux de porte

Installation des vantaux de porte

« Accrocher la porte (J1).

« Faireglisserlapartieinférieuredelacharniere
vers le haut (J2).

* Resserrer la vis (J3).

Vertikale Burstenleiste einstellen

e Schrauben lockern und Bursten an dem
Turflugel ausrichten.

» Schrauben festziehen.

Adjust the vertical brush strip

e Loosenthescrewsandalignthebrusheson
the door leaf.

» Tighten the screws.

o

TX30
8x

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD |
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Réglagedelabaguetteabrosseverticale

» Desserrerlesvisetajusterlesbrossessurle
vantail de porte.

» Resserrer les vis.

05/19 19
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HorizontaleBurstenleistenuntenaufste- ~ Putonthehorizontalbrushstripsatthe  Dispositiondesbaguettesabrossehori-
cken bottom zontales au pied de la porte

L

. 4.4 TiirschlieBer Door closer Ferme-porte
Hinweis Information Nota
Beiliegende Betriebsanleitung Refertotheattachedoperatinginstructions  Respecter le mode d'emploi fourni
des Herstellers beachten. from the manufacturer. par le fabricant.

N

My
4x

=

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 20
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. 4.5 Wartung Maintenance Entretien

EndanschlagundSchlieBgeschwindigkeit ~ Adjust the latching force and closing  Réglagedelabutéedefindecourseet
am TUrschlieBer bei Bedarfeinstellen  speed on the door closer, if needed deIayitessedefermetureduferme-porte
si nécessaire

@ SchlieBgeschwindigkeit
Closing speed

Vitesse de fermeture
@ GP @ Tiirendschlag
Latching force

— v Butée de fin de course

Weitere mogliche Einstellungen Further possible settings Autres réglages possibles
» Langenverstellung (3. » Length adjustment (3). » Ajustement de la longueur (3).
» Arretierung EIN/AUS (4. o Arrestment ON/OFF (4). » Blocage ON/OFF (4.
« Offnungsweite (5). e Opening width (5). » Largeur d'ouverture (5).
(0]

Nicht in Feststellposition ein-/ausschalten.
Do not switch on/off in hold-open position.
Ne pas activer/désactiver en position de blocage.

Vertiv | KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 21
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Turscharniere schmieren Lubricate the door hinges Graissage des charniéres de porte
Mindestens einmal jahrlich: At least once per year: Au moins une fois par an:
e Scharniere fetten. » Grease the hinges. « Graisser les charnieres.

P

Fett
@ Grease
Graisse

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 22
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

. 5.1 Hinweise Notes Remarques
Voraussetzung fur Turmontage: Prerequisite for door mounting: Condition préalable au montage de la porte:
- Dachelement montiert. - Roof element installed. - Elément de plafond déja installé.

. 5.2 Tiirrahmen Door frame Cadre de porte
 Befestigungswinkel montieren. » Attach the mounting bracket. « Installer I'¢querre de fixation.

T

o Knurr DCM /
Knarr Miracel2

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 23
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» Seitenteile im Abstand von 1220 mm an » Attachthesidepartstothemountingbrackets o Installerlesélémentslatérauxaunedistance
Befestigungswinkel montieren. at a distance of 1220 mm. de 1220 mm de I'équerre

Schrauben (B) noch nicht festziehen! Do not tighten the screws (B) yet! de fixation.
Ne pas serrer les vis (B) immédiatement !

- Kaltgang-Einhausung | 03.029.9980 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 24
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. 5.3 Halteschiene Retaining rail Rail de maintien
» Halteschiene waagerecht ausrichten. « Align the retaining rail horizontally. » Ajusterlerailde maintien horizontalement.
» Halteschiene mit einem Abstand von « Install the retaining rail at a distance of * Installerleraildemaintienavecunécartement
2082 mm vom Boden bis zur Unterkante 2082 mm to the underside of the retaining de2082mmentrelesoletlebordinférieurdu
Halteschiene montieren (ED. rail (ED. rail de maintien (E).

=
6x

"

« InnereTurstopperinLaufschienemontieren e Installtheinternaldoorstoppersintherail(F). e Installerlesarrétsdeporteintérieursdansla
. glissiére (F).

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 25



DEUTSCH

. 5.4 Tarflugel

Turflugel einschieben

ENGLISH

Door leafs

Slide in the door leafs

G

W9 VERTIV.

oulissante

FRANCAIS

Vantaux de porte

Insérer les vantaux de porte

Taren im Lot ausrichten

Turen etwas herausziehen und auBere
Laufrollendurch180°-Drehungenaufoderab
bewegen (G2).
Seitenrahmenparallelzudengeschlossenen
Schiebetlrenausrichtenundverschrauben
H.

Align the doors vertically

e Pulloutthedoorsalittleand movetheouter
door rollers up or down by moving them
through 180° (G2).

« Alignthesideframeparalleltotheclosedslid-
ing doors and secure it (H).

Ajustement vertical des portes

Retirerlégerementlesportesetfairemonter
oudescendrelesgaletsderoulementexté-
rieurs en les faisant pivoter de 180° (G2).
Ajusterlespartieslatéralesducadreparalle-
lementauxportescoulissantesfermées,puis
serrer les vis (H).

Vertiv

AuBere Tirstopper montieren

Aufdie Ausrichtungder Turstopperachten.
Schiebetir mit elektrischem TurschlieBer:
Greifer zeigen nach auBen.
SchiebettrmitmechanischemTurschlieRer:
Greifer zeigen nach innen.
TurstoppermitjezweiSchraubenrechtsund
linksinLaufschienemontieren.DabeiAbstand
von100 mmzudenEndender Laufschiene
einhalten.

Knarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung |

Attach the outer door stoppers

» Check the alignment of the door stoppers.

- Sliding door with electrical door closer:
Handles point outwards.

- Sliding door with mechanical door closer:
Handles point inwards.

» Attach the door stoppers in the rail using
two screws on the leftand right. Maintain a
distance of 100 mm to the ends of the rail.

03.029.9980 | IndexD |

Installationdesarrétsdeporteextérieurs

CO-1001401 |

Veilleraubonajustementdesarrétsde porte.
Avecferme-porteélectrique:lespoignéessont
tournées vers l'extérieur.
Avecferme-portemécanique:lespoignéessont
tournées vers l'intérieur.
Installerlesarrétsdeportedechaquecotédans
laglissiereaumoyendedeuxvischacun.Pour
cela, respecterunécartementde 100 mm par
rapport aux extrémités de la glissiere.

05/19 26
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Nurbei Ganghthe 2000 mmund Gangbreite  Onlyforaisleheightof2000mmandaislewidth ~ Uniquementpourlesalléesde2000mmdehaut
1500 mm und 1800 mm: of 1500 mm and 1800 mm: et de 7500 mm et 1800 mm de large :
o Turwinkel montieren (C). « Attach the door bracket (C). « Installer I'¢querre de porte (C).

Nur bei Ganghéhe 2200 mm: Only for aisle height of 2200 mm: Uniquement pour les allées de 2200 mm de
o Oberes Rahmenteil montieren (D). « Attach the top frame part (D). haut :
« Installer la partie supérieure du cadre (D).

TX30 %

1 \w‘“

10x

» RahmenmittigausrichtenunddieSchrauben  « Align the frame centrally and tighten « Ajusterlecadreaumilieu, puisserrerlesvis
(B) an den Seitenteilen fest ziehen. the screws (B) on the side parts. (B) sur les éléments latéraux.

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 27
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Bodenlaufschienen
Laufschienen ausrichten

- parallel zu den Seitenrahmen

- mittig zu den Langsrichtungen der

Tlrunterkanten
- ca. 8 cm unter die geschlossenen Turen

BodenfiihrunganLaufschienemontieren

Laufschienen montieren

s

| Knarr SmartAisle™ -

Kaltgang-Einhausung |

ENGLISH

Floor rails

Align the rails

- parallel to the side frame

- centrally to the longitudinal directions
of the bottoms of the doors

- approx. 8 cm below the closed doors

Attach the bottom guide to the rail

oulissante

FRANCAIS

Glissieres au sol

Ajuster les glissiéres

- parallélement aux parties latérales
du cadre

- aumilieudanslesenslongitudinaldesbords
inférieurs des portes

- environ 8 cm sous les portes fermées

Installation du guidage au sol sur les
glissieres

Install the rails

Installation des glissieres

03.029.9980 |

Index D |

CO-1001401 |
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ENGLISH

W9 VERTIV.

oulissante

FRANCAIS

. 5.6 Elektrischer TiirschlieBer

AufnahmewinkelfirMitnehmermontieren

Motor montieren

Hinweis
Beiliegende Betriebsanleitung
des Herstellers beachten.

» Motorabdeckung 6ffnen oder abnehmen.

» MotormittigliberSchiebettrenmontieren(L).

» MotoristvomHerstellerkomplettvorkonfek-
tioniert.

| Knarr SmartAisle™ -

Kaltgang-Einhausung |

Electrical door closer

Attach the mounting bracket for
the cam

Install the motor

Information
Refertotheattachedoperatinginstructions
from the manufacturer.

» Open or remove the motor cover.

« Installthe motorcentrallyabove thesliding
doors (L).

» Motoriscompletely pre-assembled by the
manufacturer.

Ferme-porte électrique

Installation de I'équerre du taquet
d'entrainement

TX 30

o
% 8x

Installation du moteur

Nota
Respecter le mode d'emploi fourni
par le fabricant.

« Ouvrir ou retirer le capot du moteur.

* Installerlemoteuraucentreau-dessusdes
portes coulissantes (L).

» Lemoteurestentierementpré-assemblépar
le fabricant.

03.029.9980 |

Index D |

CO-1001401 |
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Mitnehmer montieren Attach the cam Installation du taquet
d'entrainement

)

Lo )

e TUr schlieBen.  Close the door. e Fermer la porte.
» MitnehmeranSollbiegestellenumZahnriemen ~ « Bendthecamaroundthetoothedbeltatits ¢ Recourber le taquet d'entrainement aux
biegen (N1 und festschrauben (N2). bending point (N1) and secure it (N2). endroitsprescritsautourdelacourroiedentée

(N, puis serrer les vis (N2).

| KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.9980 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 30
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DEUTSCH

Réglage du moteur
» Faireglisserlecommutateur2enpositionON

Adjust the motor
« Slideswitch2intothe ONposition(O1).The

Motor einstellen
 Schalter2inStellung ONschieben(O1).Die

automatische TurschlieBung ist aktiviert.
DrehschalteringewlinschteStellungzwischen
Osund30sbringen(02)unddamitdie Zeit
einstellen diezwischenOffnenundautomati-
schem SchlieBen der Tur vergehen soll.
Drehschalterganznachrechtsdrehen(02).
Dieautomatische TurschlieBungistausge-
schaltet.

“'\-u.‘_:‘-“‘».“\x.-ﬂ-ﬂ

Vertiv

Inbetriebnahme
 Stromverbindung herstellen.

NachjedemHerstellenderStromverbindung
odernachStromausfallfihrtderelektrische
TurschlieBereinautomatischesResetdurch.
DieTurenoffnenundschlieBensichlangsam,
die Anschlagpositionen werden erfasst.

Achtung!

Nachdem die Elektromotoren anden
TiirschlieBmechanismusangeschlossen
wurden, diirfen die Tiiren nicht ohne
Strombetriebenwerden.WenndieTiiren
mitangeschlossenemMotormehrals5
malohneStrombetriebenwerden,kann
eszumAusbrennendesMotorskommen!
Wenndie Tiiren ohne Strom betrieben
werden, ist es von Emerson Network
Power empfohlen Motor von der
TirschlieBungzutrennen,bisderStrom
wieder angeschlossen ist.

Knurr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung

automaticdoorclosingsystemisnowactive.
Movetherotaryswitchintotherequiredposi-
tion between0sand30s(02)andthusset
thetimewhichshouldelapsebetweenwhen
the door is opened and then automatically
closed.
Turntherotaryswitchclockwiseasfaraspos-
sible(02).Theautomaticdoorclosingsystem
is now not active.

First use
« Establish the power connection.

The electrical door closer will complete an
automaticreseteachtimethepowerconnec-
tionis established or after a power outage.
Thedoorswillopenandcloseslowly,theend
positions are recorded.

Warning!
Oncetheelectricmotorshavebeencon-
nectedtothedoorclosingmechanism
thedoorsshouldnotbeoperatedwithout
power. If doors are operated without
powerwhilethemotorisconnectedmore
than5times, thereis the possibility of
motor burnt out!
Ifthedoorsaretobeoperatedwithout
poweritisrecommendedby Emerson
NetworkPowerthatthemotorisdiscon-
nectedfromthedoorclosure,untilsuch
time as power is connected.

03.029.998.0 IndexD |

CO-1001401 |

(O1).Lafermetureautomatiquedelaporteest
activée.
Amenerlecommutateurrotatifsurlaposition
désirée entre O s et 30 s (02)
etréglerainsiletempsquidoits'écoulerentre
I'ouvertureetlafermetureautomatiquedela
porte.
Fairepivoterlecommutateurrotatifentiere-
mentversladroite(O2).Lafermetureautoma-
tique est désactivée.

Mise en service

« Etablir la connexion électrique.

Apres chaque connexion et aprés chaque
panneélectrique, leferme-porteélectrique
effectueautomatiquementunreset.Lesportes
s'ouvrentetsefermentlentement;les posi-
tions de butée sont enregistrées.

Attention !
Lorsquelesmoteursélectriquesontété
connectésaumécanismedefermeture
deporte,lesportesnedoiventpasétre
actionnéessanscourant.Sicelles-cisont
actionnées plusde5fois sans courant
alors que le moteur est connecté, le
moteur risque de briiler!
Silesportessontactionnéessanscou-
rant,EmersonNetwork Powerrecom-
mandededéconnecterlemoteurdela
fermeturedeportejusqu'aremisesous
tension.
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

Abdeckblende montieren Install the cover trim Installationdelafacadederecouvrement

TX30

o
% 4x

D

o=
% 4x

. 5.7 MechanischerTiirschlieBer Mechanical door closer Ferme-porte mécanique

AufnahmewinkelfirMitnehmermontieren  Attachthemountingbracketforthecam  Installation de I'¢querre du taquet
d'entrainement

TX30

o
% 8x
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Mitnehmer montieren Attach the cam Installation du taquet d'entrainement

¢ a(®
~
x

GegenanschlagdesMagnetsamEnde  Attachthecounterpieceattheendofthe  Installationdelacontre-butéeal'extré-
der Turflugel montieren door leafs mité des vantaux de porte
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oulissante

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

Gegenhalter und Magnet montieren  Attach the counterholder and magnet  Installationducontre-appuietdelaimant

Fuhrungswinkel montieren Attach the guide bracket Installation de I'équerre de guidage
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DEUTSCH

ENGLISH

W9 VERTIV.

ante

FRANCAIS

Hintere Gasdruckfeder montieren

Hinweis

Kunststofftiillen in den Durchfiihrungs-
offnungen der Fithrungswinkel (V) ent-
sprechend der Positionen der Gasdruck-
federn positionieren.

» GasdruckfedernmittelsAdapterverbinden
(W).

w

« GasdruckfederndurchFihrungswinkeldurch-
ziehen und befestigen.

=y

e,

\\:\:\:\\ .

L

| KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung |

Install rear gas pressure springs

Information

Position plasticgrommetsinthe passage
openings in the guide bracket (V) corre-
spondingtothepositionsofthegaspressure
springs.

» Connectthegaspressure springsusingan
adapter (W).

» Pull the gas pressure springs through the

guide bracket and secure them.

03.029.9980 | IndexD |

CO-1001401 |

Installation de I'amortisseur
a pression de gaz arriere

Nota

Positionnerles douilles enplastiquedans
les passages de I'équerre de guidage (V)
conformémentalapositiondesamortisseurs
a pression de gaz.

» Connecterlesamortisseursapressiondegaz
via un adaptateur (W).

« Fairepasserlesamortisseursapressiondegaz
a travers l'équerre de guidage et les fixer.
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

Vordere Gasdruckfeder montieren Install front gas pressure springs Installation de I'amortisseur
a pression de gaz avant

—

Abdeckblende montieren Install the cover trim Installationdelafacadederecouvrement
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DEUTSCH

| 5.8 Biirstenleisten

Horizontale Burstenleiste unten am

Tarfligel montieren und in der Hohe

ausrichten

e Jenach Ausfuhrung (li/re) Stege auf dem
Tragerblech bindig mit Seitenschneider
abklinken (ZC).

ENGLISH

Brush strips

Attachthehorizontalbrushstripatthe

bottom of the door leafand adjust itin

height

» Dependingontheversion(left/right),cutoff
theribs onthe support bracket flushly with
side cutting pliers (ZC).

FRANCAIS

Baguettes a brosse

Installation de la baguette a brosse

horizontaleenbasduvantaildeporteet

ajustement en hauteur

» Enfonctiondumodéle(gauche/droit),couper
araslesnervuressurlatoledesupportalaide
d'une pince coupante (ZC).
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

. 6.1 Stirnwandelement Front wall element Elément frontal

Befestigungswinkel montieren Attach the mounting bracket Installation des équerres de fixation

. \“

e Knlrr DCM /
KndrrMiracel2

VR Rack
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

Stirnwande und Versteifungswinkel Screw the end walls together withthe  Visserlesparoisd'extrémitéal'équerre
verschrauben stiffening bracket de baie

B LS

Vertiv | KnUrr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 39



W9 VERTIV.

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

Stirnwandelement montieren Attach the front wall element Installation de I'élément frontal

4x

TX 30 /O"%
—=

e Fugen mit Schaum abdichten.  Seal the gaps with foam. » Combler les rainures avec de la mousse
expansive.
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

. 6.2 Fillwand Filler panel Panneau de remplissage
» Fullwand zwischen Schranke platzieren.  Place the filler panel between the racks. « Installerlepanneauderemplissageentreles
- Fullwand schlieBt plan mit Vorderseiteder - Thefiller panel closes flushwiththe front of armoires.
Schrankabdeckung ab. the cabinet cover. - Le panneau de remplissage affleure par
rapportalafacefrontaledurecouvrementde
la baie.
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VERTIV.

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS

" 6.3 Dichtsatz Sealing kit Kit d'étanchéité
e PVC-AbdeckprofileindieFugenzwischenden  « PushthePVCcoversectionsintothejoints e CoincerlesprofilésderecouvrementenPVC
Schranken klemmen (AD. between the cabinets (AT). danslesrainuressituéesentrelesbaies(AD.
» Schaumstoff-Dichtungsbanderaufuntere o Affixthefoamsealingstripsontothebottom e Collerlesbandesd'étanchéitéenmoussesur
Querprofile der Schranke kleben (A2). lateral sections of the cabinets (A2). lesprofiléstransversauxinférieursdesbaies
(A2).

Vertiv | Knuarr SmartAisle™ - Kaltgang-Einhausung | 03.029.998.0 | IndexD | CO-1001401 | 05/19 42



V¢ VERTIV.,

VertivCo.com | Vertiv Integrated Systems GmbH, Mariakirchener StraBe 38, 94424 Arnstorf, Germany

© 2019 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™ and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered
trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting
from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice.



