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全变频氟泵精密空调
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Vertiv™ Liebert® PEX4S

Liebert® PEX4S 是业界突出的热管理解决方案，创新无水设计理念，效率比传统方案高50％以上。Liebert® PEX4S 基于

十五项发明而开发出的全时自然冷技术，实现对自然冷源更加高效地地利用，为数据中心提供更可靠，更节能，更低能耗的

保障。

节能环保

	y 采用环保R410A制冷剂

	y 全变频系统输出实时可调

	y 系统显热能效可达37

	y 3+1创新技术模式自动寻优

	y 集中氟泵冷凝器节地节能

高可靠性

	y 无水进入机房降低风险

	y 系统模块独立互不影响

	y 系统颗粒度低备份安全

高灵活度

	y 可随数据中心成长建设

	y 可配合IT负载高精度输出

	y 可随室外温度实时调节

更易维护 

	y 模块化快速更换检修

	y 室外系统耐腐蚀设计

	y 全正面维护无忧

*可选配灯带显示功能，

根据机组运行模式调整

灯带显示颜色
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业界突出的技术应用
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PEX4S 初投资 运行电费 年水费 水处理成本 设备维护成本 运维人工成本

  CW 初投资 运行电费 年水费 水处理成本 设备维护成本 运维人工成本

Vertiv™ Liebert® PEX4S VS 冷冻水系统10年TCO对比分析

	y 全时自然冷技术 

	y Super  Free  AI技术

	y 间接蒸发冷却技术

	y 集中式散热技术

	y 全变频无缝耦合技术

	y 压缩机氟泵混合控制技术
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Vertiv™ Liebert® PEX4S

3+1全时自然冷运行模式

变频压缩机模式

	y 系统工作在压缩机模式

	y 系统按照负荷实时调节

	y 系统按照室外温度调节

混合制冷模式

	y 系统工作在混合模式

	y 运行温度10℃~20℃

	y 系统自然冷时间加大

氟泵自然冷模式

	y 系统工作在纯泵模式

	y 系统运行温度小于10℃

	y 系统能效可达37

间接蒸发模式

	y 选用间接蒸发冷凝器延长自然冷时间

	y 提高混合模式全自然冷模式切换温度

	y 系统可实现更高能效比、降低TCO
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全新HMI触摸屏智能控制

All for One, One for All

空调环境控制的新时代

LIEBERT® iCOM™ THERMAL SYSTEM CONTROLS

  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

	y 可用性高

	y 控制性能好

	y 启动时间快

	y 全方位多点监测

	y 误操作自恢复功

	y 快速输入和输出

	y 快速告警自动诊断

	y 提高50%系统能效

	y 降低30％的初投资

	y 选配电表可显示机组瞬时pPUE

	y 全新的智能控制器

	y 提供热管理优化

	y 超大触摸屏界面

	y 具有预告警功能

	y 自动学习优化功能
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Vertiv™ Liebert® PEX4S

1：EER测试条件：

EER1：室外35℃，100%负载，送风21℃时；

EER2：室外15℃，75%负载，送风26℃时；

EER3：室外-5℃，75%负载，送风26℃时；

2：变容量涡旋，R410A制冷剂。

3：基于ASHRAE52.1-1992，人工记重法，平均过滤效率90％以上；过滤效率等级G4（EN779）。

4：满负荷电流数。机组的的最大满负荷电流值并不是所有部件的额定最大满负荷电流之和，而是在最大电负荷下可能同时运行的相关运行部件的额定最大满负荷电流的总和，此处不包括加热器、加湿

器和室外机电流。

                                  机组型号
参数

P1035D/
UP

P1045D/
UP

P1050D/
UP

P1060D/
UP

P2070D/
UP

P2080D/
UP

P2090D/
UP

P2100D/
UP

P2110D/
UP

P2120D/
UP

制冷量 35℃dB
制冷量
（kW）

35 45 50 60 70 80 90 100 110 120

显冷量 26%RH
显冷量
（kW）

35 45 50 60 70 80 90 100 110 120

风机

标准风量（m3/h） 7400 9500 10600 12200 14800 16900 19000 21200 22350 24400

风机台数 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

机外静压（Pa） 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200

压缩机
2

数量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

能效

EER1 4.38 4.40 4.42 4.31 4.38 4.42 4.40 4.42 4.35 4.31

EER2 8.40 8.70 8.22 8.12 8.40 8.90 8.70 8.22 8.15 8.12

EER3 34.77 35.16 37.88 37.04 34.77 34.88 35.16 37.88 38.99 37.04

泵

数量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

额定功率（kW） 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

电加热
  (选配)

功率（kW） 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12

加湿器
(选配)

加湿量（kg/h） 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8

加湿水盘
(远红外加湿)

不锈钢

滤网 级别 G4

室内机组
接管尺寸

冷凝水排水管
OD（mm）

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

净重（kg） 425 430 460 465 750 755 760 780 785 790

   尺寸（宽*深*高mm） 1330*995*1975 2430*995*1975

   电参数

FLA4（A） 37.4 39.5 47.8 48.7 64.9 68.9 68.9 85.7 85.7 87.4

主空开（A） 100 100 100 100 100 100 100 160 160 160
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间接蒸发冷却集中式冷凝器特点

	y 模组式安装

通过将单个冷凝器进行集中式的模块化设计和运输安装

	y 集中式理念
氟泵集成与室外机，模块集中拼接，方便维护和管理

	y 独立式管理

一对多的解决方案，独立运行，减少单点故障，互为备份

	y 分期建设
按需设计，分期逐步投入使用

产品
型号

带间接蒸发
冷却机组净重
（kg）

不带间接蒸发
冷却机组净重
（kg）

泵数量
个

风机数量
个

带间接蒸发
冷却满载电流 

（A）

不带间接蒸发
冷却满载电流 

（A）

外形尺寸（mm）

L H W H1 

LVC088 515 475 2 2 12.8 8.8 2330 1780 1100 1442 

LVC106 540 500 2 2 12.8 8.8 2330 1780 1100 1442 

LVC140 620 575 2 2 18.8 14.2 2330 2250 1250 1912 

LVC152 633 588 2 2 18.8 14.2 2330 2250 1250 1912 

LVC170 657 612 2 2 18.8 14.2 2330 2250 1250 1912 

注：采用不同品牌的风机时机组高度略有差异

免责声明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性，但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息，该预测具有不确定性，可能与实际结果有差别，本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。 

本文件信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更，恕不另行通知。
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关于维谛技术（Vertiv）

维 谛 技 术（Vertiv，NYSE：VRT）致 力 于 保 障 客 户 关 键 应 用 的 持 续 运 行、发 挥 最 优 性 能、业 务 需 求 扩 展，并 为 此 提 供 硬 件、

软 件、分 析 和 延 展 服 务 技 术 的 整 体 解 决 方 案。维 谛 技 术（Vertiv）帮 助 现 代 数 据 中 心、边 缘 数 据 中 心、通 信 网 络、商 业 和
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Architects of Continuity™ 恒久在线，共筑未来！如需了解更多的信息，欢迎访问Vertiv.com

售前热线：400-887-6526

售后热线：400-887-6510


